
K0125
Låsspak 2K med innergänga, gänginsats i brunerat stål

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 1/1

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
hållfasthetsklass 5.8.

Utförande:
Brunerade ståldelar.

Anmärkning:
De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

På begäran:
Ytterligare innergängor, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
komponent

X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A A1 B Antal-
tänder

K0125.10401 stål M4 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.10501 stål M5 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.10601 stål M6 9 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16
K0125.20601 stål M6 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20
K0125.20801 stål M8 12 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20
K0125.30801 stål M8 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22
K0125.31001 stål M10 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22


