Lasspak 2K med innergénga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
—

Material:

Greppspak:

Harda komponenter i glasfiberforstirkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade pa SEBS.

Staldelar:

Rostfritt stél, 1.4305.

Utforande:
Blanka staldelar.

Anmérkning:
De héarda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgratt RAL 7021.

ol bl

Ytterligare innergéngor, fargkombinationer och specialutforanden.
Mattet “H1” kan pa begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Lossa
genom att lyfta

Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Material X T D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Antal-
komponent ténder
K0126.10401 rostfritt stal M4 9 10 15 16 245 4 10 30 335 401 481 10,1 16
K0126.10501 rostfritt stal M5 9 10 15 16 245 4 10 30 335 40,1 481 10,1 16
K0126.10601 rostfritt stal M6 9 10 15 16 245 4 10 30 335 40,1 481 10,1 16
K0126.20601 rostfritt stal M6 12 135 175 19 285 65 125 412 452 649 744 176 20
K0126.20801 rostfritt stal M8 12 135 175 19 285 65 125 412 452 649 744 176 20
K0126.30801 rostfritt stal M8 14 16 21 2 37 10 17 51,6 56,1 802 912 207 22
K0126.31001 rostfritt stal Mi10 14 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 802 912 207 22
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