Lasspak 2K med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
—

Material:

Greppspak:

Harda komponenter i glasfiberforstirkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade pa SEBS.

Staldelar:

Rostfritt stél, 1.4305.

Utforande:
Blanka staldelar.

Anmérkning:
De héarda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgratt RAL 7021.

Dar L = 60 mm &r ganglangden 60 mm.
| -~ _ oo - ganglang
l - ‘ P& begéran:

Ytterligare yttergéngor, skruvlangder, fargkombinationer och specialutféranden.
Mattet “H1” kan pa begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Lossa
genom att lyfta

Artikeloversikt

Lasspakar 2K med yttergédnga, staldelar av rostfritt stal

Bestallningsnr. X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Antal- L
tander

K0126.10501X10 M5 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10
K0126.10501X15 M5 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 15
K0126.10501X20 M5 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 20
K0126.10501X25 M5 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 25
K0126.10601X10 M6 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 10
K0126.10601X15 M6 10 15 16 24,5 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 15
K0126.10601X20 M6 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 20
K0126.10601X25 M6 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 25
K0126.10601X30 M6 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 30
K0126.10601X40 M6 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 40
K0126.10601X50 M6 10 15 16 245 4 10 30 33,5 40,1 48,1 10,1 16 50
K0126.20601X15 M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15
K0126.20601X20 M6 13,5 17,5 19 285 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 20
K0126.20601X25 M6 13,5 17,5 19 285 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 25
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Lasspak 2K med ytterganga, ganginsats i rostfritt stal
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. X D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Antal- L
tander

K0126.20601X30 M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 30
K0126.20601X40 M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 40
K0126.20601X50 M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 50
K0126.20601X60 M6 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 60
K0126.20801X15 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 15
K0126.20801X20 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 20
K0126.20801X25 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 25
K0126.20801X30 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 30
K0126.20801X40 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 40
K0126.20801X50 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 50
K0126.20801X60 M8 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 60
K0126.21001X20 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 20
K0126.21001X25 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 25
K0126.21001X30 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 30
K0126.21001X40 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 40
K0126.21001X50 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 50
K0126.21001X60 M10 13,5 17,5 19 28,5 6,5 12,5 41,2 45,2 64,9 74,4 17,6 20 60
K0126.30801X20 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 20
K0126.30801X25 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 25
K0126.30801X30 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 30
K0126.30801X40 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 40
K0126.30801X50 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 50
K0126.30801X60 M8 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 60
K0126.31001X20 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 20
K0126.31001X25 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 25
K0126.31001X30 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 30
K0126.31001X40 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 40
K0126.31001X50 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 50
K0126.31001X60 M10 16 21 22 37 10 17 51,6 56,1 80,2 91,2 20,7 22 60
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