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Spannlas med spannbygel, Form IA

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Galvaniserat och bla kromerat.
Blankt rostfritt stal.

Anmarkning:

Spannlas med fjaderbygel for siker fasthallning och ldsning av luckor, lock,
maskinkapor och liknande. Eftersom dodpunkten verskrids ar de vibrationsfasta.
Fastkraften kommer frén en fiaderbygel.

Med hjélp av halet D2 kan spannldsen sakras mot oavsiktlig 6ppning eller
plomberas.

Spénnlasen kan skruvas eller nitas fast.
Lashaken maste bestillas separat.

Hallkraften F1 galler spannléset och inte lashaken.
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Spannlas med spannbygel, Form IA

Artikeloversikt

Spannlas med spannbygel

Bestéllningsnr. Material D2 Hallkraft
grundkropp F1
N
K0044.1330571 stal 2,8 1000
K0044.1330572 rostfritt stal 2,8 1000
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