K0048_GHA

Lashake, Form A
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Beskrivning

Material:
Stal eller rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Galvaniserat och bla kromerat.
Blankt rostfritt stal.

Anmarkning:

De instéllbara spannlasen anvinds som lassystem for industriella applikationer.
Eftersom dddpunkten dverskrids &r de vibrationsfasta. De ar dessutom mycket
stabila och har 1ag hojd.

N&r spannhaken har hakats fast i Iashaken kan delarna dras ihop upp till 6 mm
genom att man spénner greppdelen. For att utjiamna toleranser eller alstra tillrécklig
spanning kan spannhaken justeras med en spindel (M6).

Spénnlasen kan skruvas eller nitas fast.

Lashaken maste bestallas separat.

Hallkraften F1 géller spannlaset och inte lashaken.
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Lashake, Form A

Ritningar

Artikeloversikt

20,5

11,5

Bestéllningsnr. Material Form
grundkropp

K0048.9163281 stal A

K0048.9163282 rostfritt stal A
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