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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus och klinka i mässing, zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål.

Utförande:
Mässing och zinkgods förkromat.
Rostfritt stål blästrat.
Kulor och fjädrar i rostfritt stål, blankt.

Anmärkning:
Snabblås med många olika användningsmöjligheter, som dörrar, luckor, skydd och
liknande. Dubbelkullåset består av ett hus och ett motstycke, den s.k. klinkan,
som hakar i huset. Klinkan kan tryckas in i huset från sidan eller framifrån.
Ihakningstrycket kan ställas in.

Ritningsinformation:
1) Försänkning DIN 74-A
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Ritningar

Artikelöversikt

Dubbelkullås

Beställningsnr. Material
grundkropp

Stålnyckel Grundkroppens
yta

A A1 B B1 B2 D H H1 H2 H3 H4 L L1 Hållkraft
ca N

Fjäderkraft

K0583.50 mässing - kromat 40 20 8,8 7,9 10,8 3,8 10,6 2 11,2 2 13 49 29,5 35±5 standard
K0583.60 mässing - kromat 50 24 11 9 13,5 4,8 13,2 2,4 13,5 2,2 15,9 60 36 30±7 standard
K0583.70 mässing - kromat 58 30 13 12 16 4,8 15 2,4 15,7 2,2 18,5 68,4 40 25±5 standard

K0583.322 rostfritt stål 1.4401 blästrat 25 11 8 8 10 3,2 9 2 8,5 2 11,5 32 18 8 standard
K0583.432 rostfritt stål 1.4401 blästrat 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 standard
K0583.502 rostfritt stål 1.4401 blästrat 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 standard
K0583.702 rostfritt stål 1.4401 blästrat 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 standard
K0583.430 zink - kromat 35 16 8 7,5 10,5 3,2 10 2,5 11 2,5 13,5 43 25 13 standard
K0583.500 zink - kromat 40 20 10 9 12,9 4,2 12,2 2,9 13,2 2,9 15,9 50 30 18 standard
K0583.700 zink - kromat 60 30 13 10,5 17 4,2 17 4 19 4 23 70 42 38 standard
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