Snabbspannare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel ﬁ\[‘

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Forzinkat och kromaterat. Tryckspindel och muttrar fosfaterade.
Oljebestandigt plasthandtag.

Anmarkning:
Hallarmens och handtagets dppningsvinkel kan dkas eller minskas genom att man
placerar om eller tar bort anslagsstiftet.

Vid utforandena K0063.0100 och K0063.0200 medfoljer ett tryckstycke i neopren.

Tillbehor:
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106

" Ritningsinformation:
] 1) Position 1
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Artikeloversikt
Snabbspénnare vertikala med vinklad fot och fast tryckspindel
Bestéllningsnr. Oppningsvinkel Oppningsvinkel Oppningsvinkel Oppningsvinkel passende
héllarm héllarm handtag handtag plasthandtag
position 1 utan anslag position 1 utan anslag
K0063.0100 80° 190° 60° 100° K0100.16
K0063.0200 105° 175° 70° 95° K0100.22
K0063.0300 105° 160° 65° 90° K0100.28
Bestallningsnr. A Al A2 A3 B Bt C Ci1 D H L L1 L2 M Handkraft Hallkraft Spannkraft
FH F1 F3
N N N
K0063.0100 14 29 7 - 175 28 44 95 48 122 66 245 36 M5x35 80 850 650
K0063.0200 19 35 8 - 25 41 64 127 55 170 77 27 44 M6x50 100 1600 1150
K0063.0300 3% 51 8 16 35 51 81 215 68 235 116 58 51  M8x60 130 3000 1150
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