Magneter (plangripare) av hard ferrit

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Beskrivning

Material:
Hus stal.
Magnetkérna hard ferrit.

Utforande:
Hus forzinkat.

Anmarkning:
Plangripare utan géngad bussning, skdrmat system. De platta magneterna pressas
in eller limmas i fasthalen.

Utforande D 80 har mikrokrackeleringar i haftytan. Dessa beror pa tillverkningen och
kan inte undvikas. De péverkar inte p& nagot séitt magnetens verkan.

Temperaturomrade:
max. 200 °C.
Ritningsinformation:
1) Haftyta
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Artikeloversikt
Magneter (plangripare) av hard ferrit
Bestallningsnr. D H Haftkraft
N
K0548.01 10 +0,15 45 4
K0548.02 130,15 45 10
K0548.03 16 +0,15 45 18
K0548.04 20 +0,15 6 30
K0548.05 25 +0,15 7 40
K0548.06 32 +0,20 7 80
K0548.07 40 +0,20 8 125
K0548.08 50 +0,20 10 220
K0548.09 63 +0,20 14 350
K0548.10 80 +0,25 18 600
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