Magneter med cylindriskt hal (plangripare) av hard ferrit

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus stal.

Magnetkérna hard ferrit.

Utforande:
Hus forzinkat.

Anmarkning:
Skarmat system.

Temperaturomrade:
max. 200 °C.

Ritningsinformation:
1) Haftyta
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Artikeloversikt
Magneter med cylindriskt hal (plangripare) av hard ferrit
Bestallningsnr. D D1 D2 H Haftkraft
N
K0554.50 50 +0,20 8,5 22 10 180
K0554.63 63 0,20 6,5 24 14 290
K0554.80 80 0,25 6,5 11,5 18 540
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