Spannspakar med ytterganga

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa
genom att lyfta

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Staldelar hallfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.

Utforande:
Plastbeldggning med fin struktur, svart.

P& begéran:
Ytterligare yttergéngor, skruvlangder och specialutféranden.

Matten “H1” och “A” kan pa begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Ritningsinformation:
1) Plan dnde DIN EN IS0 4753
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Artikeloversikt
Spannspakar med yttergédnga
Bestéllningsnr. Form X L A=Handtagslangd A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Antal
ténder
K0108.1082X15 0° M8 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X20 0° M8 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X25 0° M8 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X30 0° M8 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X40 0° M8 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X50 0° M8 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1082X60 0° M8 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1102X15 0° Mi0 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1102X20 0° M10 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1102X25 0° M10 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 . 495 22
K0108.1102X30 0° M10 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1102X40 0° M10 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1102X50 0° M10 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 . 495 22
K0108.1102X60 0° M10 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1122X15 0° Mi2 15 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
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Spannspakar med ytterganga
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form X L A=Handtagslangd A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Antal
ténder
K0108.1122X20 0° M12 20 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0108.1122X25 0° Mi2 25 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0108.1122X30 0° M12 30 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0108.1122X40 0° M12 40 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 495 22
K0108.1122X50 0° Mi12 50 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0108.1122X60 0° M12 60 92 - 16 24 25 10 445 45 37 - 49,5 22
K0108.2122X20 0° Mi2 20 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.2122X25 0° Mi2 25 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.2122X30 0° Mi12 30 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.2122X40 0° Mi2 40 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.2122X50 0° Mi12 50 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.2122X60 0° M12 60 111 - 19 28 32 12 515 55 42 - 57,5 24
K0108.3122X20 0° Mi2 20 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X25 0° Mi2 25 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X30 0° Mi12 30 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X40 0° Mi12 40 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X50 0° Mi12 50 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X60 0° M12 60 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X70 0° Mi2 70 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X80 0° Mi12 80 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3122X90 0° M12 90 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X20 0° Mi16 20 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X25 0° M16 25 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X30 0° M16 30 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X40 0° M16 40 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X50 0° M16 50 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X60 0° M16 60 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X70 0° M16 70 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X80 0° M16 80 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.3162X90 0° M16 90 134,5 - 23 33 32 13 58 6 47 - 65 26
K0108.4162X30 0° M16 30 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X40 0° M16 40 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X50 0° M16 50 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X60 0° M16 60 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X70 0° M16 70 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X80 0° M16 80 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4162X90 0° M16 90 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X30 0° M20 30 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X40 0° M20 40 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X50 0° M20 50 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X60 0° M20 60 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X70 0° M20 70 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X80 0° M20 80 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4202X90 0° M20 90 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X30 0° M24 30 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X40 0° M24 40 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X50 0° M24 50 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X60 0° M24 60 134 - 30 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X70 0° M24 70 134 - 30 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X80 0° M24 80 134 - 3 41 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.4242X90 0° M24 90 134 - 30 4 32 13 685 75 565 - 76,5 36
K0108.1081X15 20° M8 15 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X20 20° M8 20 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X25 20° M8 25 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X30 20° M8 30 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X40 20° M8 40 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X50 20° M8 50 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1081X60 20° M8 60 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X15 20°  M10 15 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X20 20°  M10 20 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X25 20°  M10 25 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X30 20° M10 30 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
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Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Form X L A=Handtagslangd A2 D D1 D2 D3 H H1 H2 H3 H4 Antal
ténder
K0108.1101X40 20° M10 40 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X50 20°  M10 50 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1101X60 20° M10 60 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X15 20°  M12 15 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X20 200 M12 20 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X25 200 M12 25 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X30 20°  M12 30 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X40 20°  M12 40 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X50 20°  M12 50 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.1121X60 20°  M12 60 88 15 16 24 25 10 445 45 37 585 495 22
K0108.2121X20 200 M12 20 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.2121X25 20°  M12 25 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.2121X30 20°  M12 30 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.2121X40 200 M12 40 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.2121X50 20°  M12 50 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.2121X60 20°  M12 60 106 15 19 28 32 12 515 55 42 685 575 24
K0108.3121X20 200 M12 20 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X25 20°  M12 25 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X30 200 M12 30 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3121X40 20°  M12 40 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X50 20°  M12 50 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X60 20°  M12 60 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3121X70 200 M12 70 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X80 20°  M12 80 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3121X90 200 M12 90 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3161X20 20°  M16 20 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X25 20° M16 25 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X30 20°  M16 30 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3161X40 20° M16 40 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X50 20°  M16 50 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X60 20°  M16 60 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.3161X70 20°  M16 70 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X80 20°  M16 80 128,5 15 23 33 32 13 5 6 47 81 65 26
K0108.3161X90 20°  M16 90 128,5 15 23 33 32 13 58 6 47 81 65 26
K0108.4161X30 20° M16 30 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X40 20° M16 40 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X50 20°  M16 50 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X60 20°  M16 60 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X70 20°  M16 70 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X80 20°  M16 80 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4161X90 20°  M16 90 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X30 20°  M20 30 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X40 20° M20 40 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X50 20°  M20 50 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X60 20°  M20 60 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X70 20°  M20 70 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X80 20°  M20 80 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4201X90 20°  M20 90 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X30 20°  M24 30 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X40 20° M24 40 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X50 20°  M24 50 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X60 20°  M24 60 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X70 20°  M24 70 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X80 20°  M24 80 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
K0108.4241X90 20°  M24 90 128,5 15 30 41 32 13 685 75 565 895 765 36
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