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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Brunerat stål.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
Lettermuttrar, platta, M12 finns inte med på det officiella standardbladet.

Ritningar

Artikelöversikt

Lettermuttrar platta, av stål och rostfritt stål DIN 467

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D3 H K

K0144.04 automatstål M4 16 8 4 3,5
K0144.05 automatstål M5 20 10 5 4
K0144.06 automatstål M6 24 12 6 5
K0144.08 automatstål M8 30 16 8 6
K0144.10 automatstål M10 36 20 10 8
K0144.12 automatstål M12 36 20 10 8
K0144.042 rostfritt stål M4 16 8 4 3,5
K0144.052 rostfritt stål M5 20 10 5 4
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D D1 D3 H K

K0144.062 rostfritt stål M6 24 12 6 5
K0144.082 rostfritt stål M8 30 16 8 6
K0144.102 rostfritt stål M10 36 20 10 8
K0144.122 rostfritt stål M12 36 20 10 8


