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Plattor for justerbara fotter i stal eller rostfritt stal, Form A

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Platta i stél eller rostfritt stal 1.4301.

Utforande:
Stal forkromat.
Rostfritt stal polerat.

Anmarkning:

De justerbara fotterna bestér av en platta och en gangad spindel.
Varje platta kan kombineras med varje spindel.

Passande gangade spindlar, se K0669.
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A: M8/M10 =31 mm
M12 = 32 mm (501}
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Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Material Form D Belastningsformaga
grundkropp max. kN
K0672.10801 stal A 80 20
K0672.10802 rostfritt stal A 80 20
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