Bygelhandtag i aluminium med vinklad kant pa bagge sidor

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
EN AW-6060.

Utforande:
Matterat och anodiserat eller pulverbelagt.
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Artikeloversikt
Bygelhandtag
Bestallningsnr. Férg A B C D H L S T Barformaga
grundkropp N
K0199.120061 natur 120 22 10,5 M6 39 146 24 15 1000
K0199.140081 natur 140 25 12 M8 45 170 28 16 1000
K0199.160081 natur 160 28 13,5 M8 52 194 32 16 1000
K0199.120062 svart 120 22 10,5 M6 39 146 24 15 1000
K0199.140082 svart 140 25 12 M8 45 170 28 16 1000
K0199.160082 svart 160 28 13,5 M8 52 194 32 16 1000
K0199.120063 Titan 120 22 10,5 M6 39 146 24 15 1000
K0199.140083 Titan 140 25 12 M8 45 170 28 16 1000
K0199.160083 titan 160 28 13,5 M8 52 194 32 16 1000
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