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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Glasfiberförstärkt polyamid.

Utförande:
Svart.

Anmärkning:
Rundade täckskydd med vridsäkring för att täcka profiländarna. Förhindrar
nedsmutsning och skyddar mot skärskador. Monteras enkelt genom att tryckas fast.

Ritningar

Artikelöversikt

Täcklock, Typ B och Typ I

Beställningsnr. Typ Spårbredd Profil B L H

K1053.06303011 I 6 30x30 30 30 3
K1053.06306011 I 6 30x60 30 60 3
K1053.06606011 I 6 60x60 60 60 3
K1053.08164011 I 8 16x40 16 40 4
K1053.08404011 I 8 40x40 40 40 4
K1053.08408011 I 8 40x80 40 80 4
K1053.08808011 I 8 80x80 80 80 4
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Typ Spårbredd Profil B L H

K1053.08303021 B 8 30x30 30 30 4
K1053.08306021 B 8 30x60 30 60 4
K1053.10404021 B 10 40x40 40 40 4
K1053.10408021 B 10 40x80 40 80 4
K1053.10454521 B 10 45x45 45 45 4
K1053.10456021 B 10 45x60 45 60 4
K1053.10459021 B 10 45x90 45 90 4
K1053.10909021 B 10 90x90 90 90 4


