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Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhal med spar I";\p

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Vev i termoplast.
Cylinderhandtag i termoplast och stal.

Utforande:
Termoplast, svartgra.
Brunerade staldelar.

Anmérkning:

Navskyddet och det vridbara cylinderhandtaget levereras omonterade.

Handtagets axel maste skruvas in i fasthlet vid monteringen.

Handvevarna kan fastas axiellt pa en axel med passkil med hjalp av tvérstift eller en
cylinderskruv DIN 6912 och en bricka DIN 7349.

For utforanden med tvérhal fasts handveven med ett iskruvat gangstift 1ISO 4027 (DIN
914).

Tillbehor:
K1160 cylinderskruvar med insexkant, lagt huvud DIN 6912.

Ritningsinformation:
1) Tvérhalet ar forskjutet 90° mot passkilsparet.

www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



K0659_PBMN

(
- - o o]
Handvevar med cylinderhandtag, vridbart, passhal med spar
Ritningar
|
=
; =
; |
2 i 2
D24
Sw
-
D7
H4
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Utférande 1 Utférande 2 Material A B3 D D2 D7 H H1 H2 H3 H4 L L2 T
komponent
K0659.310802 passhal med spar utan tvarhal stal 80 2 24 8 - 858 491 285 13 - 104 12,7 9
K0659.311003 passhal med spar utan tvérhal stal 80 3 24 10 - 858 491 285 13 - 104 12,7 114
K0659.321003 passhal med spar utan tvérhal stal 100 3 29 10 - 1071 614 355 13 - 129 157 114
K0659.321204 passhal med spér utan tvarhal stal 100 4 29 12 - 1071 614 355 13 - 129 15,7 138
K0659.331204 passhal med spar utan tvérhal stal 125 4 36 12 - 1395 825 44 185 - 161 195 138
K0659.331405 passhal med spar utan tvarhal stal 125 5 36 14 - 1395 825 44 185 - 161 195 16,3
K0659.3212046 passhal med spar med tvarhal stal 100 4 29 12 - 1071 614 355 13 75 129 157 138
K0659.3210036 passhal med spar med tvérhal stal 100 3 29 10 - 1071 614 355 13 75 129 157 114
K0659.3312046 passhal med spar med tvarhal stal 125 4 36 12 - 1395 825 44 185 75 161 195 138
K0659.3314056 passhal med spar med tvarhal stal 125 5 36 14 - 1395 825 44 185 75 161 195 16,3
K0659.3108026 passhal med spar med tvérhal stal 80 2 24 8 - 88 491 285 13 75 104 12,7 9
K0659.3110036 passhal med spar med tvérhal stal 80 3 24 10 - 858 491 285 13 75 104 12,7 114
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