Momentknoppar, rafflade med innerganga

Artikelbeskrivning/produktbilder

‘AL

Svartgratt

.RAL 7021

Ljusgrétt

RAL 7035

Ren orange

.RAL 2004

Trafikrott

'RAL 3020 ‘

Signalgront Trafikblatt

.RAL 6032 .RAL 5017

Rapsgult

RAL 1021

Beskrivning

Material:
Termoplast, svartgra.
Bussning av stal.

Utforande:
Bussning brunerad.

Anmarkning:

Det &tdragningsmoment som krévs stélls in med en stéllskruv. Nar det instéllda

atdragningsmomentet har natts, vrids den réfflade knappen fritt.

Ritningsinformation:

1) Stéllskruv for instéllning av vridmomentet
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Artikeloversikt
Momentknappar, rafflade med innergénga
Bestéllningsnr. Gangtyp Material Farg Storlek D D1 D2 D3 D4 H H T Vridmoment
komponent lock Nm
K0277.205 innergénga stal svartgra RAL 7021 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.2051 innergénga stal orange RAL 2004 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.2052 innerganga stél signalgron RAL 6032 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.2053 innergénga stél bla RAL 5017 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.2055 innergénga stal ljusgra RAL 7035 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-03
K0277.2056 innergénga stal trafikrott RAL 3020 2 M5 26 18 23 16 27 10,5 5 0,1-0,3
K0277.2057 innergénga stal rapsgul RAL 1021 2 M5 26 18 23 16 27 105 5 0,1-0,3
K0277.206 innergénga stal svartgrd RAL 7021 2 M6 26 18 23 16 27 10,5 6 0,1-03
K0277.2061 innerganga stél orange RAL 2004 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
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Momentknoppar, rafflade med innerganga
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Gangtyp Material Férg Storleck D D1 D2 D3 D4 H H T Vridmoment
komponent lock Nm
K0277.2062 innergénga stal signalgron RAL 6032 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.2063 innergénga stal bla RAL 5017 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.2065 innergénga stal ljusgra RAL 7035 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.2066 innergénga stal trafikrott RAL 3020 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.2067 innerganga stél rapsgul RAL 1021 2 M6 26 18 23 16 27 105 6 0,1-0,3
K0277.306 innergénga stal svartgrd RAL 7021 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3061 innerganga stal orange RAL 2004 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3062 innergénga stal signalgron RAL 6032 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3063 innergénga stal bla RAL 5017 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3065 innergénga stal ljusgra RAL 7035 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3066 innergénga stal trafikrgtt RAL 3020 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.3067 innergénga stal rapsgul RAL 1021 3 M6 34 22 31 20 375 145 10 0,1-0,3
K0277.308 innerganga stal svartgra RAL 7021 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3081 innergénga stal orange RAL 2004 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3082 innerganga stél signalgron RAL 6032 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3083 innergénga stal bl& RAL 5017 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3085 innergénga stal ljusgra RAL 7035 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3086 innergénga stal trafikrgtt RAL 3020 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
K0277.3087 innerganga stél rapsgul RAL 1021 3 M8 34 22 31 20 375 145 14 0,1-0,3
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