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Fixturfotter med ytterganga
Artikelbeskrivning/produktbilder
Beskrivning
Material:
Seghérdat stal 1.1181.
Utforande:
Brunerat.
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Artikeldversikt
Fixturfotter med yttergdnga
Bestallningsnr. B B1 D D1 G H E SW
K0300.10X50 17 11 16,5 11 M10 50 19,5 17
K0300.10X75 17 1 16,5 1 M10 75 19,5 17
K0300.10X100 17 i 16,5 1 M10 100 19,5 17
K0300.12X50 17 18 18,5 13 M12 50 215 19
K0300.12X75 17 18 18,5 13 M12 75 21,5 19
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Fixturfotter med ytterganga

Artikeloversikt
Bestallningsnr. B B1 D D1 G H E SW
K0300.12X100 17 18 185 13 M2 100 215 19
K0300.12X125 17 18 18,5 13 M12 125 21,5 19
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