Kulspérrbultar med knopp i rostfritt stal ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

——r Beskrivning
frei
Material:
Bult i rostfritt stal 1.4542.
& Svampformad knopp och tryckknapp i rostfritt stal 1.4305.
= o Kulor i rostfritt stal 1.4125.
> Tryckfjader i rostfritt stal.
t: | Utférande:
. o : ' N::f" Bult hardad min. 40 HRC och passiverad.
m . 2 Svampformad knopp och tryckknapp passiverade.
\/ Kulor hdrdade 58 +4 HRC och passiverade.
= Tryckfjader passiverad.

Anmérkning:

Kulsparrbultarna anvands till att snabbt och enkelt sétta ihop och fixera delar och
arbetsstycken. Genom att trycka pé tryckknappen laser man upp de bada kulorna
(—E sé att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. Nar man slapper tryckknappen
lases kulorna automatiskt sa att delarna sitter sakert. Kulspérrbultarna kan vid behov
forses med en sakerhetsvajer.

\\@1 N Skjuvkraft dubbel skjuvspénning (F) = S - T aB max.

T Uppgifterna for skjuvkraften géller den teoretiska brottlasten.
Det ar icke bindande riktvdrden utan hansyn till sdkerhetsfaktorer och utan nagot
ansvar fran var sida. Vardena anges endast som information och ar ingen juridiskt
bindande garanti fér egenskaperna.

Belastningsvérdena har beraknats enligt DIN 50141. Anvandaren méste sjélv avgora
om kulspérrbulten ar lamplig for den aktuella anvandningen.

De olika materialen som kulspérrbultarna anvands i, vaderforhallanden och slitage
kan paverka de faststéllda virdena.

Kulspérrbultarna med bultdiametrarna 5 och 6 mm har en flins mellan bulten och
handtaget.

Tillbehor:

Fasthylsor for kulsparrbultar K0724
Séakerhets-spiralkabel K0367
Sakerhetsvajer med dgla KO367
Nyckelring K0O367
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Kulsparrbultar med knopp i rostfritt stal
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Artikeldversikt
Kulsparrbultar med svampformad knopp, rostfritt stal
Bestallningsnr. D D1 D2 D3 D4 L O L L3 5 Fasthal Skjuvkraft
H11 tvaskérig
max. kN
K0641.02105010 206 5 5,54 11,9 58 10 6 234 16 16 5 244
K0641.02105015 206 5 5,54 11,9 58 15 6 234 16 21 5 24,4
K0641.02105020 206 5 5,54 11,9 58 20 6 234 16 26 5 24,4
K0641.02105025 206 5 5,54 11,9 58 25 6 234 16 31 5 24,4
K0641.02105030 206 5 5,54 11,9 58 30 6 234 16 36 5 24.4
K0641.02105035 206 5 5,54 11,9 58 35 6 234 16 M 5 24.4
K0641.02105040 206 5 5,54 11,9 58 40 6 234 16 46 5 24,4
K0641.02105050 206 5 5,54 11,9 58 50 6 234 16 56 5 24.4
K0641.02105060 206 5 5,54 11,9 58 60 6 234 16 66 5 24,4
K0641.02105070 206 5 5,54 11,9 58 70 6 234 16 76 5 24,4
K0641.02106010 206 6 6,99 11,9 58 10 7 234 16 17 6 35,64
K0641.02106015 206 6 6,99 11,9 58 15 7 234 16 22 6 35,64
K0641.02106020 206 6 6,99 11,9 58 20 7 234 16 27 6 35,64
K0641.02106025 206 6 6,99 11,9 58 25 7 234 16 32 6 35,64
K0641.02106030 206 6 6,99 11,9 58 30 7 234 16 37 6 35,64
K0641.02106035 206 6 6,99 11,9 58 35 7 234 16 42 6 35,64
K0641.02106040 206 6 6,99 11,9 58 40 7 234 16 47 6 35,64
K0641.02106050 206 6 6,99 11,9 58 50 7 234 16 57 6 35,64
K0641.02106060 206 6 6,99 11,9 58 60 7 234 16 67 6 35,64
K0641.02106070 206 6 6,99 11,9 58 70 7 234 16 77 6 35,64
K0641.02106080 206 6 6,99 11,9 58 80 7 234 16 87 6 35,64
K0641.02108010 206 8 9,42 11,9 58 10 8 234 16 18 8 63,8
K0641.02108015 206 8 9,42 11,9 58 15 8 234 16 23 8 63,8
K0641.02108020 206 8 9,42 11,9 58 20 8 234 16 28 8 63,8
K0641.02108025 206 8 9,42 11,9 58 25 8 234 16 33 8 63,8
K0641.02108030 206 8 9,42 11,9 58 30 8 234 16 38 8 63,8
K0641.02108035 206 8 9,42 11,9 58 35 8 234 16 43 8 63,8
K0641.02108040 206 8 9,42 11,9 58 40 8 234 16 48 8 63,8
K0641.02108050 206 8 9,42 11,9 58 50 8 234 16 58 8 63,8
K0641.02108060 206 8 9,42 11,9 58 60 8 234 16 68 8 63,8
K0641.02108070 206 8 9,42 11,9 58 70 8 234 16 78 8 63,8
K0641.02108080 206 8 9,42 11,9 58 80 8 234 16 88 8 63,8
K0641.02510015 254 10 11,86 14,2 7,4 15 9 257 17,8 24 10 100,1
K0641.02510020 254 10 11,86 14,2 7.4 20 9 257 17,8 29 10 100,1
K0641.02510025 254 10 11,86 14,2 7,4 25 9 257 178 34 10 100,1
K0641.02510030 254 10 11,86 14,2 7,4 30 9 257 178 39 10 100,1
K0641.02510035 254 10 11,86 14,2 7.4 35 9 257 178 44 10 100,1
K0641.02510040 254 10 11,86 14,2 7,4 40 9 257 178 49 10 100,1
K0641.02510050 254 10 11,86 14,2 7,4 50 9 257 178 59 10 100,1
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Kulsparrbultar med knopp i rostfritt stal
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. D D1 D2 D3 D4 L L1 L2 L3 L5 Fésthal Skjuvkraft
H11 tvaskarig
max. kN
K0641.02510060 25,4 10 11,86 14,2 7,4 60 9 25,7 17,8 69 10 100,1
K0641.02510070 25,4 10 11,86 14,2 7,4 70 9 25,7 17,8 79 10 100,1
K0641.02510080 25,4 10 11,86 14,2 7,4 80 9 25,7 17,8 89 10 100,1
K0641.02510090 25,4 10 11,86 14,2 7,4 90 9 25,7 17,8 99 10 100,1
K0641.02510100 25,4 10 11,86 14,2 7,4 100 9 25,7 17,8 109 10 100,1
K0641.03512020 34,7 12 14,45 18,3 10,7 20 10 32,3 21,6 30 12 144,06
K0641.03512025 34,7 12 14,45 18,3 10,7 25 10 323 21,6 35 12 144,06
K0641.03512030 34,7 12 14,45 18,3 10,7 30 10 323 21,6 40 12 144,06
K0641.03512035 34,7 12 14,45 18,3 10,7 35 10 32,3 21,6 45 12 144,06
K0641.03512040 34,7 12 14,45 18,3 10,7 40 10 323 21,6 50 12 144,06
K0641.03512050 34,7 12 14,45 18,3 10,7 50 10 323 21,6 60 12 144,06
K0641.03512060 34,7 12 14,45 18,3 10,7 60 10 32,3 21,6 70 12 144,06
K0641.03512070 34,7 12 14,45 18,3 10,7 70 10 323 21,6 80 12 144,06
K0641.03512080 34,7 12 14,45 18,3 10,7 80 10 323 21,6 90 12 144,06
K0641.03512090 34,7 12 14,45 18,3 10,7 90 10 32,3 21,6 100 12 144,06
K0641.03512100 34,7 12 14,45 18,3 10,7 100 10 323 21,6 110 12 144,06
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