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Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stadl med avplanad kula ﬂ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikeloversikt

Beskrivning

Material:
Skruv och kula i rostfritt stal

Utférande:
Rostfritt stal, blankt.

Anmérkning:

Med den avplanade kulan kan man kldmma fast, spanna eller stétta ej planparallella
ytor skevningsfritt, eftersom den rorligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.

Langre utforanden har konstruerats speciellt for att anvindas som “limstift”. De kan
anvandas som kostnadseffektiva, mekaniska forbindingselement med ytterginga i
sma till medelstora serier.
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Kultryckskruvar utan huvud, rostfritt stal med avplanad kula

Bestallningsnr. D D1 L Kul-0 SW Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0384.2046 B M4 1,4 58 2,5 2 3,5
K0384.2048 B M4 1,4 7.8 2,5 2 35
K0384.20410 B M4 1,4 9,8 25 2 35
K0384.20412 B M4 1,4 11,8 2,5 2 35
K0384.20416 B M4 1,4 15,8 2,5 2 35
K0384.2058 B M5 2 7,6 3 25 45
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Kultryckskruvar utan huvud rostfritt stal med avplanad kula

Artikeloversikt

Bestallningsnr. Form D D1 L Kul-0 SW Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0384.20510 B M5 2 9,6 3 2,5 45
K0384.20512 B M5 2 11,6 3 2,5 45
K0384.20516 B M5 2 15,6 3 25 45
K0384.20520 B M5 2 19,6 3 2,5 45
K0384.20525 B M5 2 24,6 3 2,5 45
K0384.20610 B M6 3 10,1 4 3 9

K0384.20612 B M6 3 12,1 4 3 9

K0384.20616 B M6 3 16,1 4 3 9

K0384.20620 B M6 3 20,1 4 3 9

K0384.20625 B M6 3 25,1 4 3 9

K0384.20650 B M6 3 50,1 4 3 9

K0384.20660 B M6 3 60,1 4 3 9

K0384.20680 B M6 3 80,1 4 3 9

K0384.20810 B M8 41 10,3 55 4 10
K0384.20812 B M8 4,1 12,3 55 4 10
K0384.20816 B M8 41 16,3 55 4 15
K0384.20820 B M8 41 20,3 55 4 15
K0384.20825 B M8 41 25,3 55 4 15
K0384.20830 B M8 41 30,3 55 4 15
K0384.20850 B M8 41 50,3 55 4 15
K0384.20860 B M8 4,1 60,3 55 4 15
K0384.20880 B M8 41 80,3 55 4 15
K0384.21012 B M10 5,6 12,3 7 5 20
K0384.21016 B M10 5,6 16,3 7 5 20
K0384.21020 B M10 5,6 20,3 7 5 20
K0384.21025 B M10 5,6 25,3 7 5 20
K0384.21035 B M10 5,6 35,3 7 5 20
K0384.21216 B M12 7 16,2 8,5 6 30
K0384.21220 B M12 7 20,2 8,5 6 30
K0384.21230 B M12 7 30,2 8,5 6 30
K0384.21240 B M12 7 40,2 8,5 6 30
K0384.21620 B M16 10,7 20 12 8 60
K0384.21625 B M16 10,7 25 12 8 60
K0384.21635 B M16 10,7 35 12 8 60
K0384.21650 B M16 10,7 50 12 8 60
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