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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål.

Utförande:
Stål: trycktapp sätthärdad, svart.
Rostfritt stål: blankt.

Anmärkning:
Trycktappen till gängstiften DIN 6332 är utformad så, att den kan användas för
inspänning både direkt och i kombination med ett tryckstycke K0392.

Ritningsinformation:
1) Spårring

Ritningar

Artikelöversikt

Gängstift med trycktapp, liknande DIN 6332

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.06X30 stål M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.06X35 stål M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
K0390.06X40 stål M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.06X50 stål M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.08X35 stål M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.08X40 stål M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.08X45 stål M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.08X50 stål M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.08X60 stål M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.10X50 stål M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.10X55 stål M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.10X60 stål M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.10X65 stål M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.10X80 stål M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.12X60 stål M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.12X65 stål M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.12X70 stål M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.12X80 stål M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5
K0390.12X100 stål M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.14X60 stål M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.14X80 stål M14 80 10 9 68 12 5 5
K0390.14X100 stål M14 100 10 9 88 12 5 5
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 L1 D2 D3 L L2 L3 L5

K0390.16X65 stål M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.16X70 stål M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.16X80 stål M16 80 12 11 68 12 5 5,3
K0390.16X100 stål M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.16X125 stål M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.20X80 stål M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.20X90 stål M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6
K0390.20X100 stål M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.20X125 stål M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.20X150 stål M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6
K0390.061X30 rostfritt stål M6 30 4,5 4 24 6 2,5 2,2
K0390.061X35 rostfritt stål M6 35 4,5 4 29 6 2,5 2,2
K0390.061X40 rostfritt stål M6 40 4,5 4 34 6 2,5 2,2
K0390.061X50 rostfritt stål M6 50 4,5 4 44 6 2,5 2,2
K0390.081X35 rostfritt stål M8 35 6 5,4 27,5 7,5 3 3
K0390.081X40 rostfritt stål M8 40 6 5,4 32,5 7,5 3 3
K0390.081X45 rostfritt stål M8 45 6 5,4 37,5 7,5 3 3
K0390.081X50 rostfritt stål M8 50 6 5,4 42,5 7,5 3 3
K0390.081X60 rostfritt stål M8 60 6 5,4 52,5 7,5 3 3
K0390.101X50 rostfritt stål M10 50 8 7,2 41 9 4,5 3,6
K0390.101X55 rostfritt stål M10 55 8 7,2 46 9 4,5 3,6
K0390.101X60 rostfritt stål M10 60 8 7,2 51 9 4,5 3,6
K0390.101X65 rostfritt stål M10 65 8 7,2 56 9 4,5 3,6
K0390.101X80 rostfritt stål M10 80 8 7,2 71 9 4,5 3,6
K0390.121X60 rostfritt stål M12 60 8 7,2 50 10 4,5 4,5
K0390.121X65 rostfritt stål M12 65 8 7,2 55 10 4,5 4,5
K0390.121X70 rostfritt stål M12 70 8 7,2 60 10 4,5 4,5
K0390.121X80 rostfritt stål M12 80 8 7,2 70 10 4,5 4,5

K0390.121X100 rostfritt stål M12 100 8 7,2 90 10 4,5 4,5
K0390.141X60 rostfritt stål M14 60 10 9 48 12 5 5
K0390.141X80 rostfritt stål M14 80 10 9 68 12 5 5

K0390.141X100 rostfritt stål M14 100 10 9 88 12 5 5
K0390.161X65 rostfritt stål M16 65 12 11 53 12 5 5,3
K0390.161X70 rostfritt stål M16 70 12 11 58 12 5 5,3
K0390.161X80 rostfritt stål M16 80 12 11 68 12 5 5,3

K0390.161X100 rostfritt stål M16 100 12 11 88 12 5 5,3
K0390.161X125 rostfritt stål M16 125 12 11 113 12 5 5,3
K0390.201X80 rostfritt stål M20 80 15,5 14,4 66 14 5,5 5,6
K0390.201X90 rostfritt stål M20 90 15,5 14,4 76 14 5,5 5,6

K0390.201X100 rostfritt stål M20 100 15,5 14,4 86 14 5,5 5,6
K0390.201X125 rostfritt stål M20 125 15,5 14,4 111 14 5,5 5,6
K0390.201X150 rostfritt stål M20 150 15,5 14,4 136 14 5,5 5,6


