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Beskrivning

Material:
Greppspak av forstérkt plast med kuggring av zinkgods.
Staldelar héllfasthetsklass 5.8.

Utforande:
Brunerade staldelar, greppspak i grafitsvart.

Anvindning:

Kénsliga elektriska resp. elektroniska delar, komponenter och enheter (ESD-kénsliga
delar) kan skadas eller till och med forstoras av elektrostatisk urladdning i narheten
(ESD = electrostatic discharge).

En elektrostatisk urladdning kan orsakas av personer eller genom hantering av ESD-
kénsliga delar (t.ex. vid tillverkning, montering, transport, lagring osv.).

For att forhindra elektrostatisk urladdning méste produkter som anvénds i narheten
av elektroniken vara utrustade for elektrisk avledning enligt DIN EN 61340-5-1.
Dessa produkter kan anvandas for ESD-applikationer och ESD-skyddszoner (EPA)
enligt DIN EN 61340-5-1.

Sékerhet:

Dessa ESD-produkter kan dven anvandas for enheter, komponenter och
skyddssystem i omréden med explosionsrisk.

Nar dessa ESD-produkter anvands forhindras elektrostatisk gnistbildning och
dérmed risken for antandning av gaser och damm som kan leda till explosion i slutna
utrymmen.

For personskydd i omraden med explosionsrisk méste tillverkaren av apparaten och
den driftansvariga se till att ATEX-direktiven tillimpas och uppfylls.

Dessa ESD-produkter &r testade med avseende pa elekirisk avledningsforméga av
TUV Siid.

Malgrupper:

Apparattillverkare som méste uppfylla ATEX Produktdirektiv 2014/34/EU.
Driftsansvariga som méste uppfylla ATEX Anvandardirektiv 1999/92/EG.
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Artikeldversikt
Lasspakar antistatiska, med innerginga och plasthandtag
Bestallningsnr. X A Al B D D1 D2 H H1 H2 H3 H4 T Antal
ténder
K0269.1120624 M6 65 75 95 135 18 195 285 65 17,5 415 455 12 20
K0269.1120824 M8 65 75 95 135 18 195 285 6,5 17,5 415 455 12 20
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