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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i glasfiberförstärkt termoplast.
Sexkantskruv i stål.

Utförande:
Hus svart.
Sexkantskruv förzinkad.

Anmärkning:
Tack vare den platta änden och den försänkta sexkantskruven passar maskinfoten
mycket bra för montering på släta ytor.
Maskinfötterna kan ställas in steglöst genom att man skruvar på muttern för hand
eller med verktyg.

Ritningsinformation:
1) Änddel
2) Mutter

Ritningar

Artikelöversikt

Maskinfötter höjdjusterbara

Beställningsnr. A B D D2
för

skruv med försänkt huvud

H1 SW1 Belastningsförmåga
max. kN (endast vid
statisk belastning)

K0433.3004 30 20,5 30 M4 35-50 22 1,5
K0433.4006 40 28 40 M6 45-65 30 1,5
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