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Gangjarn i plast, avlyftbara, vianster

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Glasfiberforstarkt termoplast. Axel i rostfritt stal.

Utforande:
Gangjérn svart. Axel blank.

Anmérkning:

Alla gangjérn kan aven pé begaran levereras med styrklackar for sparen i
aluminiumprofiler (spér 6, 8 och 10). De underldttar monteringen, sékrar gangjarnen
mot att vridas och gor att de klarar hogre belastningar.

Belastningsvardena som anges for gangjarnen ar icke bindande riktvarden utan
hansyn till sakerhetsfaktorer och utan nagot ansvar frén var sida. Virdena anges
endast som information och &r ingen juridiskt bindande garanti for egenskaperna.

Belastningsvardena faststélls i laboratorievillkor. Anvandaren méste sjilv avgdra om
gangjarnet dr lampligt for den aktuella anvandningen.

De olika materialen som géngjarnen fasts pd, de olika infastningssétten,
vaderforhallanden och slitage kan péverka de faststallda vardena.

Ritningar
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Artikeloversikt
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Gangjarn i plast, avlyftbara, vanster

Artikeldversikt

Gangjarn i plast, avlyftbara, vanster
Bestallningsnr. A Al A2 A3 A4 B B2 DI D2 D3 H F F2

N N

K0434.1251515 52 15 15 26 26 48 28 66 6 14 9 625 425
K0434.1251518 55,5 15 17,5 26 295 48 28 66 6 14 9 700 500
K0434.1251520 61,5 15 20 26 35 48 28 66 6 14 9 700 400
K0434.1251523 64,5 15 22,5 26 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1251525 69,5 15 25 26 435 48 28 66 6 14 9 800 325
K0434.1251528 74,5 15 27,5 26 485 48 28 66 6 14 9 800 320
K0434.1251533 83,5 15 32,5 26 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1301815 55,5 17,5 15 29,5 26 48 28 66 6 14 9 750 450
K0434.1301818 59 17,5 17,5 29,5 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1301820 65 17,5 20 29,5 385 48 28 66 6 14 9 750 400
K0434.1301823 68 17,5 22,5 29,5 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1301825 73 17,5 25 29,5 435 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1301828 78 17,5 27,5 29,5 485 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1301833 87 17,5 32,5 29,5 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1352015 61,5 20 15 35,5 26 48 28 66 6 14 9 750 400
K0434.1352018 65 20 17,5 35,5 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1352020 71 20 20 35,5 35 48 28 66 6 14 9 750 400
K0434.1352023 74 20 22,5 35,5 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1352025 79 20 25 35,5 435 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1352028 84 20 27,5 355 485 48 28 66 6 14 9 900 350
K0434.1352033 93 20 32,5 35,5 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1402315 64,5 22,5 15 38,5 26 48 28 66 6 14 9 650 425
K0434.1402318 68 225 17,5 38,5 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1402320 74 22,5 20 38,5 3B5 48 28 66 6 14 9 750 400
K0434.1402323 77 22,5 22,5 38,5 385 48 28 66 6 14 9 800 400
K0434.1402328 87 225 27,5 38,5 485 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1402333 % 22,5 32,5 38,5 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1452515 69,5 25 15 435 26 48 28 66 6 14 9 650 425
K0434.1452518 73 25 17,5 435 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1452520 79 25 20 43,5 3B5 48 28 66 6 14 9 700 400
K0434.1452523 82 25 225 435 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1452525 87 25 25 435 435 48 28 66 6 14 9 800 325
K0434.1452528 92 25 27,5 43,5 485 48 28 66 6 14 9 800 320
K0434.1452533 101 25 32,5 435 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1502815 745 27,5 15 485 26 48 28 66 6 14 9 650 425
K0434.1502818 78 27,5 17,5 48,5 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1502820 84 27,5 20 48,5 35 48 28 66 6 14 9 700 400
K0434.1502823 87 27,5 22,5 485 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1502825 92 27,5 25 48,5 435 48 28 66 6 14 9 800 325
K0434.1502828 97 27,5 27,5 48,5 485 48 28 66 6 14 9 800 320
K0434.1502833 106 27,5 32,5 485 575 48 28 66 6 14 9 800 240
K0434.1603315 83,5 32,5 15 57,5 26 48 28 66 6 14 9 650 425
K0434.1603318 87 32,5 17,5 57,5 295 48 28 66 6 14 9 750 500
K0434.1603320 93 32,5 20 57,5 35 48 28 66 6 14 9 700 400
K0434.1603323 9% 32,5 22,5 57,5 385 48 28 66 6 14 9 800 350
K0434.1603325 101 32,5 25 57,5 435 48 28 66 6 14 9 800 325
K0434.1603328 106 32,5 27,5 57,5 485 48 28 66 6 14 9 900 320
K0434.1603333 115 32,5 32,5 57,5 575 48 28 66 6 14 9 900 240
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