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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus i termoplast polyamid.O-ring NBR, Shore 70.Reflektor i plast.

Utförande:
Hus glasklart, hög mekanisk hållfasthet, beständigt mot åldrande,
temperaturbeständigt upp till 90 °C, beständigt mot lösningsmedel men inte alkohol
eller frost.
Reflektor vit.

Anmärkning:
Använd i områden utan internt tryck.

Ritningsinformation:
1) Reflektor
2) O-ring
3) Kontrollmärke

Ritningar

Artikelöversikt

Oljenivåglas för ipressning

Beställningsnr. D D1 D2 L L1 L2

K0446.2420 24 20 14 4 7 3
K0446.3026 30 26 20 4 8 3,5
K0446.3632 36 32 24 4 9 4
K0446.4238 42 38 30 4 10 4
K0446.4440 44 40 32 4 10 4
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