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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Termoplast, polyamid 66.Förstärkt med 30% fiberglas

Utförande:
Svart. Packningen asbestfri.

Temperaturområde:
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.

På begäran:
O-ring eller material med högre hållfasthet.

Ritningsinformation:
1) Packning

Ritningar

Artikelöversikt

Gängade pluggar

Beställningsnr. D D1 L L1 SW Åtdragnings-
moment
max. Nm

K0450.18014 18,2 G1/4 2,5 8 6 3
K0450.22038 22,5 G3/8 3,5 10,5 8 6
K0450.28012 28,5 G1/2 3,5 10,5 10 8
K0450.35034 35 G3/4 4 10,5 12 10
K0450.201415 20 M14X1,5 2,5 8 6 3
K0450.221615 22,5 M16X1,5 3,5 11 8 6
K0450.261815 26 M18X1,5 3 10 10 7
K0450.282015 28,5 M20X1,5 3 11 10 7
K0450.282215 28,5 M22X1,5 3,5 10,5 10 7
K0450.352615 35 M26X1,5 3 12 12 10
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