Lock for pafyliningsror

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Holje och lock i termoplastisk polyamid 66.
Luftfilterpolyuretan (PU-skum).

Packning i gummi (NBR), 70 Shore.

Utforande:

Holje i svart.

Skydd i rott.

Filtrera finhet 40 pm.

Temperaturomrade:
Temperaturbestindiga upp till 100 °C vid olja.

P& begéran:
Lock i gult for dieselolja.

Ritningsinformation:

1) Packning
2) Ventilation
3) Lock
4) Luftfilter
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Artikeloversikt

Bestéllningsnr. D D1 L L1
K0456.67200 67,5 G2 30 15
K0456.676020 67,5 M60x2 30 15
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