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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Hus, lock i termoplast polyamid.
Tryckfjäder i rostfritt stål.
Oljemätsticka i zink.
Spärrelement och packning i gummi (NBR).

Utförande:
Hus svart.
Lock rött.
Oljemätsticka fosfaterad.

Anmärkning:
Öppningstryck 0,20–0,25 bar.

Temperaturområde:
Temperaturbeständiga upp till 100 °C vid olja.

På begäran:
Min-Max-markeringar.

Ritningsinformation:
1) Packning
2) Spärrelement
3) Lock

Ritningar

Artikelöversikt

Luftningsskruvar med backventil och oljemätsticka

Beställningsnr. D D1 L L1

K0467.30038 30 G3/8 21 10
K0467.30012 30 G1/2 21 10
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