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Snabbspannare horisontella med vagrat fot och justerbar tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal.
Greppelement polyamid.

Utférande:
Nitrokarburerat och svart oxiderat.
Handtagselement i blatt, svart eller rott.

Anmérkning:
Underhéllsfria, hdgklassiga ledbussningar. Konstant kraft vid 6ppning och stingning.
Optimal stabilitet genom den koniska spannarmen med U-profil.

Pa begéran:
Ytterligare handtagsférger.

Tillbehor:
K0106
K0098
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393
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Snabbspannare horisontella med vagrat fot och justerbar tryckspindel

Artikelbeskrivning/produktbilder

RAL 7021 RAL 5002  RAL 3020
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Artikeloversikt

Snabbspéannare horisontella med vagrit fot och justerbar tryckspindel
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Snabbspannare horisontella med vagrat fot och justerbar tryckspindel

Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Farg Halbild Oppningsvinkel ~ Oppningsvinkel Handkraft Hallkraft Hallkraft Spannkraft — Spannkraft  Bestallningsnr.
komponent Hallarm handtag FH F1 F2 F3 F4 féastvinkel
N N N N N
K0660.004001  ultramarine bld RAL 5002 1 87° 69° 80 400 500 250 300 K0098.02
K0660.005001  ultramarine bld RAL 5002 2 86° 67° 100 650 900 550 620 K0098.02
K0660.006001  ultramarine bl RAL 5002 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008001  ultramarine bl RAL 5002 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010001  ultramarine bl RAL 5002 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012001  ultramarine bld RAL 5002 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
K0660.004000 svartgrd RAL 7021 1 87° 69° 80 400 500 250 300 K0098.02
K0660.005000 svartgra RAL 7021 2 86° 67° 100 650 900 550 620 K0098.02
K0660.006000 svartgrd RAL 7021 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008000 svartgrd RAL 7021 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010000 svartgra RAL 7021 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012000 svartgra RAL 7021 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
K0660.004003 trafikrétt RAL 3020 1 87° 69° 80 400 500 250 300 K0098.02
K0660.005003 trafikrott RAL 3020 2 86° 67° 100 650 900 550 620 K0098.02
K0660.006003 trafikrott RAL 3020 3 86° 67° 160 1350 1900 720 1200 K0098.04
K0660.008003 trafikrétt RAL 3020 3 86° 67° 200 2000 2800 830 1400 K0098.04
K0660.010003 trafikrott RAL 3020 3 90° 71° 250 2200 4500 1200 2800 K0098.06
K0660.012003 trafikrott RAL 3020 4 88° 68° 280 2400 5500 1000 2800 K0098.06
Bestallningsnr. Férg M A A1TA2 A3 M B Bl B2 B3 B4 B5 B6 C C2 D H H1 L L1
komponent
K0660.004001 ultramarine bla RAL 5002 M4x16 16 24 4 128 0,95 16 24 10,2 72 14115 20 11,7 495 42 28,7 26,3 91,8 237
K0660.005001 ultramarine bla RAL 5002 M5x25 18 27 4,5 13,5 16,8 27,3 132 92 - 2 225172 52555 434 389 1257 418
K0660.006001 ultramarine bla RAL 5002 M6x35 26 39 65 - - 28 39 175125 23 25435254 - 55 637 596 1866 60,5
K0660.008001 ultramarine bla RAL 5002 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25415322 - 62 739 70,1 2231 749
K0660.010001 ultramarine bla RAL 5002 M10x55 41,559 9 - - 43 59 26 19 39 35 47 40 - 88 948 83 2794 1039
K0660.012001 ultramarine bla RAL 5002 M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 3,5 47 523 13,585 1048 101,6 314,7 122
K0660.004000 svartgra RAL 7021 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 7,2 14115 20 11,7 495 42 28,7 26,3 91,8 237
K0660.005000 svartgrd RAL 7021 M5x25 18 27 45135 - 168 27,3 132 92 - 2 225172 52555 434 389 1257 418
K0660.006000 svartgrd RAL 7021 M6x35 26 3965 - - 28 39 175125 23 25435254 - 55 637 596 1866 60,5
K0660.008000 svartgra RAL 7021 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25415322 - 62 739 70,1 2231 749
K0660.010000 svartgrd RAL 7021 M10x55 41,559 9 - - 43 59 26 19 39 35 47 40 - 88 948 83 2794 1039
K0660.012000 svartgra RAL 7021 M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 3,5 47 523 13,5 8,5 1048 101,6 314,7 122
K0660.004003 trafikrott RAL 3020 M4x16 16 24 4 128 095 16 24 102 7,2 14115 20 11,7 495 42 28,7 26,3 91,8 237
K0660.005003 trafikrgtt RAL 3020 M5x25 18 27 45135 - 168 27,3 132 92 - 2 225172 52555 434 389 1257 418
K0660.006003 trafikrott RAL 3020 M6x35 26 3965 - - 28 39 175125 23 25435254 - 55 637 596 1866 60,5
K0660.008003 trafikrgtt RAL 3020 M8x45 26 44 9 - - 31 45 21 16 24 25415322 - 6,2 739 70,1 2231 749
K0660.010003 trafikrgtt RAL 3020 M10x55 41,559 9 - - 43 59 26 19 39 35 47 40 - 88 948 83 2794 1039
K0660.012003 trafikrott RAL 3020 M12x70 44 65 10 40 1 42 67 28 21 40 3,5 47 523 13,585 1048 101,6 314,7 122
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