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Rorkopplingar korskoppling, Form B
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Elpolerat.

Utforande:
Lasspak for fastsattning.

Anmérkning:
£ Rostfritt stél fingjutet 1.4308.
T Sexkantskruv 1ISO 4017 och sexkantmutter ISO 4032, rostfritt stal.

P& begéran:
- Runda ror och fyrkantsror K0493

Tillbehor:
Rorkopplingarna med diameter 30 och 40 mm har ett silikonskydd som skyddar
sexkantskruvens ganga mot smuts och skador.
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Artikeldversikt
Rorkoppling korskoppling, rostfritt stal
Bestéllningsnr. Form A B C D E L P Q R S T
K0472.13030 B 30,1 30,1 33 324 324 92 455 455 735 M8x30 M8x30
K0472.14040 B 40,17 40,17 42 404 404 118 52 52 95,5 M10x35 M10x35
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