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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stål eller rostfritt stål 1.4305.
Utförandet i rostfritt stål har Neopren-tätning.

Utförande:
Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.

Anmärkning:
Utförande i rostfritt stål:
skydd mot damm, smuts, stänkvatten och ångor. Används inom temperaturområdet
-30 °C till + 110 °C.

På begäran:
Axiallänkar med högre utdragningskrafter och vänstergänga.

Ritningar

Artikelöversikt

Axiallänkar liknande DIN 71802

Beställningsnr. Material
grundkropp

D1 D2 A LA L3 E Dragkraft F
N

K0715.08 stål 8 M5 22 19,2 9 10,2 30
K0715.10 stål 10 M6 25 23,5 11 11,5 40
K0715.13 stål 13 M8 30 29,5 13 14 60
K0715.16 stål 16 M10 35 36 16 15,5 80
K0715.19 stål 19 M14x1,5 45 48 20 21,5 100

K0715.108 rostfritt stål 8 M5 22 19,2 9 10,2 30
K0715.110 rostfritt stål 10 M6 25 23,5 11 11,5 40
K0715.113 rostfritt stål 13 M8 30 29,5 13 14 60
K0715.116 rostfritt stål 16 M10 35 36 16 15,5 80


