Lankhuvuden med glidlager yttergénga, rostfritt stal, DIN I1SO 12240-4

Artikelbeskrivning/produktbilder
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Rost
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Beskrivning

Material:

Holje smitt rostfritt stal 1.4057.
Lankkula 1.4034 hardat och slipat.
Lagerskalar i rostfritt stal 1.4571.

Utférande:
Polerat.
Anmérkning:
Lankhuvudenas glidlager dr underhallsfritt. Anslutningsmétten motsvarar DIN 648
formserie KA.
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Artikeldversikt
Lankhuvuden med glidlager, ytterganga, rostfritt stal, DIN I1SO 12240-4
Bestéllningsnr. Utférande D D1 A B H HI K L L1 a Bérighetstal Bérighetstal
dynamiska statiska
kN kN
K0720.05 hdgergénga 5 M5 33 18 8 6 1,11 20 9 13° 75 6,2
K0720.06 hégerganga 6 M6 36 20 9 675 127 22 12 1%° 9,3 8,8
K0720.08 hégergénga 8 M8 42 24 12 9 15,87 25 15 13° 16,7 16,1
K0720.10 hégerganga 10 M10 48 28 14 105 19,05 29 15 13° 23,4 25,5
K0720.12 hégerganga 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13° 32 345
K0720.16 hégergénga 16 M16 66 42 21 15 28557 40 22 15° 52,7 60,6
K0720.20 hégerganga 20  M20x1,5 78 50 25 18 3492 47 28 15° 78,1 83,1
K0720.22 hégerganga 22 M22x1,5 84 54 28 20 381 51 26 15° 97,2 99,7
K0720.051 vinstergénga 5 M5 33 18 8 6 1,11 20 9 13° 75 6,2
K0720.061 vanstergdnga 6 M6 36 20 9 6,75 12,7 22 12 13° 9,3 8,8
K0720.081 vénstergénga 8 M8 42 24 12 9 1587 25 15 13° 16,7 16,1
K0720.101 vinstergdnga 10 M10 48 28 14 105 1905 29 15 13° 23,4 25,5
K0720.121 vénstergénga 12 M12 54 32 16 12 22,22 33 19 13° 32 34,5
K0720.161 vénstergénga 16 M16 66 42 21 15 2857 40 22 15° 52,7 60,6
K0720.201 vinstergénga 20 M20x1,5 78 50 25 18 3492 47 28 15° 78,1 83,1
K0720.221 vénstergénga 22 M22x1,5 84 54 28 20 381 51 26 15° 97,2 99,7

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com

1/2



-

Lankhuvuden med glidlager yttergénga, rostfritt stal, DIN I1SO 12240-4

Artikeloversikt
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