Kulmellanlagg
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal 1.7225. Rostfritt stal 1.4305.

Utforande:
Stal blakromaterat.
Blankt rostfritt stal.

Anmarkning:

Kulmellanldggen ger en exakt anliggning for montering av sneda stodytor upp till en

lutningsvinkel pa ca 4°. Vid snedlagen pa D3 > 1° rekommenderas ytterligare ett
Kulmellanidgg mellanlégg som underlag for att skruvarna ska ligga an jamnt. Over- och underdelen

kan inte falla isdr eftersom de ar sékrade.
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Artikeloversikt
Kulmellanligg
Bestéllningsnr. Material H H1 D D1 D2 D3 a
grundkropp
K0691.151 stal 8 55 23 8,5 25 15 4°
K0691.201 stal 10 6,2 30 13 32 20 4°
K0691.301 stal 12,5 9 40 20 45 30 4°
K0691.401 stal 16 13 52 29 58 38 4°
K0691.501 stal 20 14 65 36 70 48 4°
K0691.152 rostfritt stal 8 55 23 8,5 25 15 4°
K0691.202 rostfritt stal 10 6,2 30 13 32 20 4°
K0691.302 rostfritt stal 12,5 9 40 20 45 30 4°
K0691.402 rostfritt stal 16 13 52 29 58 38 4°
K0691.502 rostfritt stal 20 14 65 36 70 48 4°
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