Rafflade knoppar

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Handtag av termoplast, svartgra.

Bussning av méssing eller rostfritt stal 1.4305.
Géngbult av stal 5.8 eller rostfritt stal 1.4305.

Utforande:
Stal blakromaterat.
Blankt rostfritt stal.

P& begéran:
Ytterligare farger.
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Artikeldversikt
Réfflade knoppar
Bestéllningsnr. Gangtyp Material D D1 D2 D3 H H1 T
komponent
K0110.003 innergénga massing M3 15 1 13 11,5 4,3 4,5
K0110.004 innergdnga méssing M4 15 11 13 11,5 4,3 6
K0110.005 innergdnga méssing M5 15 11 13 11,5 43 6
K0110.0003 innergénga rostfritt stal M3 15 1 13 11,5 4,3 4,5
K0110.0004 innergénga rostfritt stal M4 15 11 13 11,5 43 6
K0110.0005 innergdnga rostfritt stal M5 15 11 13 11,5 43 6
K0110.003X8 yttergdnga stal M3 15 11 13 11,5 43
K0110.003X10 ytterganga stal M3 15 11 13 11,5 43 -
K0110.003X12 yttergénga stél M3 15 11 13 11,5 4,3 -
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Rafflade knoppar
Artikeloversikt
Bestéllningsnr. Gangtyp Material D D1 D2 D3 H H1 T
komponent

K0110.003X15 yttergénga stal M3 15 11 13 11,5 43 -

K0110.004X8 yttergdnga stal M4 15 11 13 11,5 43 -
K0110.004X10 yttergénga stél M4 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.004X12 yttergénga stal M4 15 11 13 11,5 43 -
K0110.004X15 yttergdnga stal M4 15 1 13 11,5 4,3 -
K0110.005X10 yttergénga stél M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.005X12 yttergénga stal M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.005X15 ytterganga stal M5 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.005X20 yttergénga stél M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.006X10 yttergdnga stal M6 15 11 13 11,5 43 -
K0110.006X15 yttergdnga stal M6 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.006X20 yttergénga stél M6 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.006X25 yttergdnga stal M6 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0003X8 yttergdnga rostfritt stal M3 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0003X10 yttergdnga rostfritt stal M3 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0003X12 yttergdnga rostfritt stal M3 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0003X15 yttergdnga rostfritt stal M3 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0004X8 yttergdnga rostfritt stal M4 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0004X10 yttergdnga rostfritt stal M4 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0004X12 yttergénga rostfritt stal M4 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.0004X15 yttergdnga rostfritt stal M4 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0005X10 yttergdnga rostfritt stal M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0005X12 yttergénga rostfritt stal M5 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.0005X15 yttergdnga rostfritt stal M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0005X20 yttergdnga rostfritt stal M5 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0006X10 yttergénga rostfritt stal M6 15 11 13 11,5 4,3 -
K0110.0006X15 yttergdnga rostfritt stal M6 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0006X20 yttergdnga rostfritt stal M6 15 11 13 11,5 43 -
K0110.0006X25 yttergénga rostfritt stal M6 15 11 13 11,5 43 -
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