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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Fotplatta och gängad spindel i stål.

Utförande:
Fotplatta och gängad spindel förzinkade.

Anmärkning:
Den gängade spindeln är vridbart fastpressad
i fotplattan.

Artikelöversikt

Beställningsnr. Utförande 1 D D1 H H1 L SW
K0678.03008X016 utan hål 30 M8 11 27 16 13
K0678.03008X020 utan hål 30 M8 11 31 20 13
K0678.03008X030 utan hål 30 M8 11 41 30 13
K0678.03008X040 utan hål 30 M8 11 51 40 13
K0678.03008X050 utan hål 30 M8 11 61 50 13
K0678.03010X016 utan hål 30 M10 12,5 28,5 16 17
K0678.03010X020 utan hål 30 M10 12,5 32,5 20 17
K0678.03010X030 utan hål 30 M10 12,5 42,5 30 17
K0678.03010X040 utan hål 30 M10 12,5 52,5 40 17
K0678.03010X050 utan hål 30 M10 12,5 62,5 50 17
K0678.03010X060 utan hål 30 M10 12,5 72,5 60 17
K0678.04008X016 utan hål 40 M8 11 27 16 13
K0678.04008X020 utan hål 40 M8 11 31 20 13
K0678.04008X030 utan hål 40 M8 11 41 30 13
K0678.04008X040 utan hål 40 M8 11 51 40 13
K0678.04008X050 utan hål 40 M8 11 61 50 13
K0678.04010X016 utan hål 40 M10 11 27 16 17
K0678.04010X020 utan hål 40 M10 11 31 20 17
K0678.04010X030 utan hål 40 M10 11 41 30 17
K0678.04010X040 utan hål 40 M10 11 51 40 17
K0678.04010X050 utan hål 40 M10 11 61 50 17
K0678.04010X060 utan hål 40 M10 11 71 60 17
K0678.05008X016 utan hål 50 M8 12,5 28,5 16 13
K0678.05008X020 utan hål 50 M8 12,5 32,5 20 13
K0678.05008X030 utan hål 50 M8 12,5 42,5 30 13
K0678.05008X040 utan hål 50 M8 12,5 52,5 40 13
K0678.05008X050 utan hål 50 M8 12,5 62,5 50 13
K0678.05010X016 utan hål 50 M10 14 30 16 17
K0678.05010X020 utan hål 50 M10 14 34 20 17
K0678.05010X030 utan hål 50 M10 14 44 30 17
K0678.05010X040 utan hål 50 M10 14 54 40 17
K0678.05010X050 utan hål 50 M10 14 64 50 17
K0678.05010X060 utan hål 50 M10 14 74 60 17
K0678.06008X016 utan hål 60 M8 13,5 29,5 16 13
K0678.06008X020 utan hål 60 M8 13,5 33,5 20 13
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Utförande 1 D D1 H H1 L SW
K0678.06008X030 utan hål 60 M8 13,5 43,5 30 13
K0678.06008X040 utan hål 60 M8 13,5 53,5 40 13
K0678.06008X050 utan hål 60 M8 13,5 63,5 50 13
K0678.06010X016 utan hål 60 M10 15 31 16 17
K0678.06010X020 utan hål 60 M10 15 35 20 17
K0678.06010X030 utan hål 60 M10 15 45 30 17
K0678.06010X040 utan hål 60 M10 15 55 40 17
K0678.06010X050 utan hål 60 M10 15 65 50 17
K0678.06010X060 utan hål 60 M10 15 75 60 17


