Vridreglar langt utforande

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

932

< H-10mm

Beskrivning

Material:
Hus och mandgvrering i zinkgods.
Tunga i stal.

Utforande:
Hus och mandévrering forkromade.
Tunga forzinkad.

Anmérkning:

Skyddsklass IP65. Den nas genom en extra 0-ring under mandvreringen och
en packning pa huset. Vridreglarna kan byggas in formonterade. Tungan maste
bestéllas separat i 6nskat utforande. Alla tungor kan kombineras med alla hus.

Tillbehor:
Nyckel K0535

Ritningsinformation:
Mandvrering:

a) Fyrkant 8 mm

b) Spéar

c) Dubbelt ax 3 mm
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Artikeldversikt
Vridreglar med langt utforande
Bestéllningsnr. H Manévrering SW
K1113.18301 30 fyrkant 8 mm 27
K1113.40301 30 dubbelt ax 3 mm 27
K1113.20301 30 spér 27
K1113.18401 40 fyrkant 8 mm 27
K1113.40401 40 dubbelt ax 3 mm 27
K1113.20401 40 spar 27
K1113.18501 50 fyrkant 8 mm 27
K1113.40501 50 dubbelt ax 3 mm 27
K1113.20501 50 spar 27
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Vridreglar langt utforande

Artikeldversikt

Tunga for vridregel
Bestéllningsnr. A A A L

vid huslangd vid huslangd vid huslangd
H=30 H=40 H=50

K1114.135X160 28 38 48 35
K1114.135X180 30 40 50 35
K1114.135X200 32 42 52 35
K1114.135X220 34 44 54 35
K1114.135X240 36 46 56 35
K1114.145X040 16 26 36 45
K1114.145X060 18 28 38 45
K1114.145X080 20 30 40 45
K1114.145X100 22 32 42 45
K1114.145X120 24 34 44 45
K1114.145X140 26 36 46 45
K1114.145X160 28 38 48 45
K1114.145X180 30 40 50 45
K1114.145X200 32 42 52 45
K1114.145X220 34 44 54 45
K1114.145X240 36 46 56 45
K1114.145X260 38 48 58 45
K1114.145X280 40 50 60 45
K1114.145X300 42 52 62 45
K1114.145X320 44 54 64 45
K1114.145X340 46 56 66 45
K1114.145X360 48 58 68 45
K1114.145X380 50 60 70 45
K1114.145X400 52 62 72 45
K1114.145X420 54 64 74 45
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