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Instéliningsbultar i stél eller rostfritt stadl med T-handtag i plast ﬁ‘ﬂ

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stalutforande:
Lasstift, hardat:
Lasstift 1.0718.
Géangad hylsa 1.0718.

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift, hardat:
Lasstift 1.4305.
Gangad hylsa 1.4034.

T-handtag i termoplast, svartgra eller trafikrod RAL3020.

Utforande:

Stalutforande:

Lasstift hérdat, slipat och brunerat.
Gangad hylsa brunerad

Utforande i rostfritt stal:
Lasstift hérdat, slipat och blankt.
Gangad hylsa blank.

Anmérkning:

L&sbultarna anvands dar sparrlaget inte far forskjutas av tvarkrafter. Man maste dra
ut bulten manuellt for att kunna &ndra sparrldget. De ergonomiska T-handtag for
enkel hantering med liten anstriangning.

P& begéran:
Specialutforanden.

Tillbehor:
Distansringar K0665

Ritningsinformation:
Form A: utan lasmutter
Form B: med lasmutter
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Installningsbultar i stal eller rostfritt stal med T-handtag i plast
Ritningar
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Artikeldversikt
Instéllningsbultar, stal, 1asstift hardat
Bestallningsnr. Bestallningsnr. Farg A B D D1 L L1L2L3 Slag SW1 SW2 Fx30° Fjaderkraft Fjaderkraft
Form A Form B komponent S borjan slut
F1caN F2caN
K1124.5206 K1124.6206 svartgra RAL 7021 50 155 6 M12x1,5 5820 8 17 6 14 -N19 1,8 6 14
K1124.5308 K1124.6308 svartgra RAL 7021 60 18 8 Mi6x1,5 77261023 8 19 -/24 2,3 15 35
K1124.5410 K1124.6410 svartgra RAL 7021 72 19 10 M20x1,5 84281225 10 22 -/30 2,8 15 34
K1124.520684 K1124.620684 trafikrtt RAL 3020 50 155 6 M12x1,5 5820 8 17 6 14 -N19 1,8 6 14
K1124.530884 K1124.630884 trafikrott RAL 3020 60 18 8 Mi6x1,5 77261023 8 19 -/24 2,3 15 35
K1124.541084 K1124.641084 trafikrtt RAL 3020 72 19 10 M20x1,5 84281225 10 22 -/30 2,8 15 34
Instéliningsbultar, rostfritt stal, lasstift hardat
Bestéllningsnr. Bestéllningsnr. Férg A B D D1 L L11L2L3 Slag SW1 SW2 Fx30° Fjaderkraft  Fjaderkraft
Form A Form B komponent S borjan slut
FicaN F2caN
K1124.05206 K1124.06206 svartgra RAL 7021 50 155 6 Mi12x1,5 5820 8 17 6 14 -N19 1,8 6 14
K1124.05308 K1124.06308 svartgra RAL 7021 60 18 8 Mi6x1,5 77261023 8 19 -/24 2,3 15 35
K1124.05410 K1124.06410 svartgra RAL 7021 72 19 10 M20x1,5 84281225 10 22 -/30 2,8 15 34
K1124.0520684 K1124.0620684 trafikrott RAL 3020 50 155 6 Mi12x1,5 5820 8 17 6 14 -N19 1,8 6 14
K1124.0530884 K1124.0630884 trafikrott RAL 3020 60 18 8 Mi6x1,5 77261023 8 19 -/24 2,3 15 35
K1124.0541084 K1124.0641084 trafikrott RAL 3020 72 19 10 M20x1,5 84281225 10 22 -/30 2,8 15 34
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