Sexkantskruvar med skaft DIN 931/1S0 4014

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Stal, rostfritt stal A2 eller rostfritt stal A4.

Utforande:
Stal hallfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.

Stal hallfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.

Stal hallfasthetsklass 12.9, blankt (svart)
Rostfritt stal A2-70, blankt.
Rostfritt stél, A4-70, blankt.

P& begéran:
Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.
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Artikeloversikt
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/1S0 4014
Bestéllningsnr. Material Hallfasthetsklass Grundkroppens D L Ls Lg E K Sw DIN ISO
grundkropp yta min.  max.
K0870.04X25 stél 8.8 blank (svart) M4 25 75 11 766 28 7 DIN931 IS0 4014
K0870.04X30 stal 8.8 blank (svart) M4 30 125 16 766 2,8 7 DIN931 ISO 4014
K0870.04X35 stal 8.8 blank (svart) M4 35 175 21 766 28 7 DIN931 IS0 4014
K0870.04X40 stél 8.8 blank (svart) M4 40 225 26 766 2,8 7 DIN931 ISO 4014
K0870.04X45 stal 8.8 blank (svart) M4 45 275 31 766 2,8 7 DIN931 IS0 4014
K0870.04X50 stél 8.8 blank (svart) M4 50 325 36 766 2,8 7 DIN931 ISO 4014

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

www.kipp.com - info@kipp.com 1/7



(
Sexkantskruvar med skaft DIN 931/1S0 4014
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material Hallfasthetsklass Grundkroppens D L Ls Lg E K Sw DIN ISO
grundkropp yta min.  max.
K0870.05X25 stal 8.8 blank (svart) M5 25 5 9 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.05X30 stél 8.8 blank (svart) M5 30 10 14 879 35 8 DIN931 IS0 4014
K0870.05X35 stal 8.8 blank (svart) M5 35 15 19 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.05X40 stal 8.8 blank (svart) M5 40 20 24 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.05X45 stal 8.8 blank (svart) M5 45 25 29 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.05X50 stal 8.8 blank (svart) M5 50 30 34 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.05X60 stal 8.8 blank (svart) M5 60 39 4 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.06X30 stél 8.8 blank (svart) M6 30 7 12 11,056 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.06X35 stal 8.8 blank (svart) M6 35 12 17 11,05 4 10 DIN931 1SO 4014
K0870.06X40 stal 8.8 blank (svart) M6 40 17 22 11,056 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.06X45 stél 8.8 blank (svart) M6 45 22 27 11,056 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.06X50 stal 8.8 blank (svart) M6 50 27 32 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.06X60 stal 8.8 blank (svart) M6 60 37 42 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.06X70 stal 8.8 blank (svart) M6 70 47 52 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.08X35 stal 8.8 blank (svart) M8 35 675 13 1438 53 13 DIN931 SO 4014
K0870.08X40 stél 8.8 blank (svart) M8 40 11,75 18 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.08X45 stél 8.8 blank (svart) M8 45 16,75 23 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.08X50 stal 8.8 blank (svart) M8 50 21,75 28 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.08X60 stél 8.8 blank (svart) M8 60 31,75 38 14,38 53 13 DIN931 ISO 4014
K0870.08X70 stal 8.8 blank (svart) M8 70 41,75 48 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.08X80 stal 8.8 blank (svart) M8 80 51,75 58 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.10X40 stél 8.8 blank (svart) M10 40 6,5 14 189 64 17 DIN931 -
K0870.10X45 stal 8.8 blank (svart) M10 45 11,5 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.10X50 stal 8.8 blank (svart) M10 50 165 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.10X60 stél 8.8 blank (svart) M10 60 265 34 189 64 17 DIN931 -
K0870.10X70 stal 8.8 blank (svart) M10 70 365 44 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.10X80 stal 8.8 blank (svart) M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.10X90 stél 8.8 blank (svart) M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.10X100 stal 8.8 blank (svart) M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.12X45 stal 8.8 blank (svart) M12 45 625 15 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.12X50 stél 8.8 blank (svart) M12 50 11,25 20 211 75 19 DIN931 -
K0870.12X60 stal 8.8 blank (svart) M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.12X70 stal 8.8 blank (svart) M12 70 3125 40 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.12X80 stél 8.8 blank (svart) M12 80 41,25 50 211 75 19 DIN931 -
K0870.12X90 stal 8.8 blank (svart) M12 90 5125 60 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.12X100 stal 8.8 blank (svart) M12 100 61,25 70 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.12X110 stal 8.8 blank (svart) M12 110 71,25 80 211 75 19 DIN931 -
K0870.12X120 stal 8.8 blank (svart) M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.16X60 stal 8.8 blank (svart) M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.16X70 stal 8.8 blank (svart) Mi16 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.16X80 stal 8.8 blank (svart) M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.16X90 stal 8.8 blank (svart) M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.16X100 stél 8.8 blank (svart) M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.16X110 stal 8.8 blank (svart) M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.16X120 stal 8.8 blank (svart) M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.20X70 stél 8.8 blank (svart) M20 70 115 24 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.20X80 stal 8.8 blank (svart) M20 80 21,5 34 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.20X90 stal 8.8 blank (svart) M20 90 315 44 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.20X100 stél 8.8 blank (svart) M20 100 415 54 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.20X110 stal 8.8 blank (svart) M20 110 51,5 64 33,53 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.20X120 stal 8.8 blank (svart) M20 120 61,5 74 33,53 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.404X25 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M4 25 75 1 766 28 7 DIN931 IS0 4014
K0870.404X30 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M4 30 125 16 766 28 7 DIN931 ISO4014
K0870.404X35 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M4 35 175 21 766 28 7 DIN931 ISO 4014
K0870.404X40 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M4 40 225 26 766 28 7 DIN931 IS0 4014
K0870.404X45 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M4 45 275 31 766 28 7 DIN931 ISO4014
K0870.404X50 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M4 50 325 36 766 28 7 DIN931 ISO4014
K0870.405X25 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M5 25 5 9 879 35 8 DIN931 IS0 4014
K0870.405X30 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M5 30 10 14 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.405X35 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M5 35 15 19 879 35 8 DIN931 IS0 4014
K0870.405X40 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M5 40 20 24 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.405X45 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M5 45 25 29 879 35 8 DIN931 ISO4014
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Sexkantskruvar med skaft DIN 931/1S0 4014
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material Hallfasthetsklass Grundkroppens D L Ls Lg E K Sw DIN ISO
grundkropp yta min.  max.

K0870.405X50 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M5 50 30 34 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.405X60 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M5 60 39 4 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.406X30 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 30 7 12 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.406X35 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 35 12 17 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.406X40 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 40 17 22 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.406X45 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 45 22 27 11,05 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.406X50 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 50 27 32 11,056 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.406X60 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M6 60 37 42 11,05 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.406X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M6 70 47 52 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.408X35 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M8 35 6,75 13 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.408X40 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M8 40 11,75 18 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.408X45 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M8 45 16,75 23 14,38 53 13 DIN931 ISO 4014
K0870.408X50 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M8 50 21,75 28 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.408X60 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M8 60 31,75 38 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.408X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M8 70 41,75 48 14,38 53 13 DIN931 ISO 4014
K0870.408X80 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M8 80 51,75 58 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.410X40 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M10 40 6,5 14 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.410X45 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M10 45 115 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.410X50 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M10 50 16,5 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.410X60 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M10 60 2655 34 189 64 17 DIN931 -
K0870.410X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M10 70 365 44 189 64 17 DIN931 -
K0870.410X80 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M10 80 465 54 189 64 17 DIN931 -
K0870.410X90 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.410X100 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.412X45 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M12 45 625 15 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.412X50 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 50 11,25 20 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.412X60 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.412X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 70 31,25 40 211 75 19 DIN931 -
K0870.412X80 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 80 4125 50 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.412X90 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 90 5125 60 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.412X100 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 100 61,25 70 211 75 19 DIN931 -
K0870.412X110 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 110 71,25 80 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.412X120 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.416X60 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.416X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.416X80 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.416X90 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.416X100 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.416X110 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.416X120 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.420X70 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M20 70 11,5 24 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.420X80 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M20 80 21,5 34 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.420X90 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M20 90 315 44 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.420X100 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M20 100 41,5 54 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.420X110 stal 8.8 galvaniskt forzinkat M20 110 51,5 64 33,53 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.420X120 stél 8.8 galvaniskt forzinkat M20 120 61,5 74 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.306X30 stal 10.9 blank (svart) M6 30 7 12 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.306X35 stal 10.9 blank (svart) M6 35 12 17 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.306X40 stél 10.9 blank (svart) M6 40 17 22 11,05 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.306X45 stal 10.9 blank (svart) M6 45 22 27 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.306X50 stal 10.9 blank (svart) M6 50 27 32 11,056 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.306X60 stal 10.9 blank (svart) M6 60 37 42 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.306X70 stal 10.9 blank (svart) M6 70 47 52 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.308X35 stél 10.9 blank (svart) M8 35 6,75 13 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.308X40 stél 10.9 blank (svart) M8 40 11,75 18 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.308X45 stal 10.9 blank (svart) M8 45 16,75 23 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.308X50 stél 10.9 blank (svart) M8 50 21,75 28 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.308X60 stél 10.9 blank (svart) M8 60 31,75 38 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.308X70 stal 10.9 blank (svart) M8 70 41,75 48 14,38 53 13 DIN931 ISO 4014
K0870.308X80 stél 10.9 blank (svart) M8 80 51,75 58 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.310X40 stal 10.9 blank (svart) M10 40 6,5 14 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X45 stal 10.9 blank (svart) M0 45 115 19 189 64 17 DIN931 -
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Sexkantskruvar med skaft DIN 931/IS0 4014
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material Hallfasthetsklass Grundkroppens D L Ls Lg E K Sw DIN ISO
grundkropp yta min.  max.

K0870.310X50 stal 10.9 blank (svart) M10 50 165 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X60 stél 10.9 blank (svart) M10 60 2655 34 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X70 stal 10.9 blank (svart) M0 70 365 44 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X80 stal 10.9 blank (svart) M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X90 stal 10.9 blank (svart) M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.310X100 stal 10.9 blank (svart) M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.312X45 stal 10.9 blank (svart) M12 45 625 15 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.312X50 stél 10.9 blank (svart) M12 50 11,25 20 211 75 19 DIN931 =
K0870.312X60 stal 10.9 blank (svart) M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.312X70 stal 10.9 blank (svart) M12 70 3125 40 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.312X80 stél 10.9 blank (svart) M12 80 41,25 50 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.312X90 stal 10.9 blank (svart) M12 90 5125 60 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.312X100 stal 10.9 blank (svart) M12 100 6125 70 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.312X110 stal 10.9 blank (svart) M12 110 71,25 80 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.312X120 stal 10.9 blank (svart) M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.316X60 stél 10.9 blank (svart) M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.316X70 stél 10.9 blank (svart) Mi6 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.316X80 stal 10.9 blank (svart) M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.316X90 stél 10.9 blank (svart) M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.316X100 stal 10.9 blank (svart) M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.316X110 stal 10.9 blank (svart) M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.316X120 stél 10.9 blank (svart) M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.320X70 stal 10.9 blank (svart) M20 70 11,5 24 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.320X80 stal 10.9 blank (svart) M20 80 21,5 34 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.320X90 stél 10.9 blank (svart) M20 90 315 44 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.320X100 stal 10.9 blank (svart) M20 100 41,5 54 33,53 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.320X110 stal 10.9 blank (svart) M20 110 51,5 64 33,53 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.320X120 stél 10.9 blank (svart) M20 120 61,5 74 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.506X30 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M6 30 7 12 11,05 4 10 DIN931 1SO 4014
K0870.506X35 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M6 35 12 17 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.506X40 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M6 40 17 22 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.506X45 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M6 45 22 27 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.506X50 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M6 50 27 32 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.506X60 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M6 60 37 42 11,056 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.506X70 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M6 70 47 52 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.508X35 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 35 675 13 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.508X40 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 40 11,75 18 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.508X45 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 45 16,75 23 1438 53 13 DIN931 SO 4014
K0870.508X50 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 50 21,75 28 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.508X60 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 60 31,75 38 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.508X70 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 70 41,75 48 1438 53 13 DIN931 SO 4014
K0870.508X80 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M8 80 51,75 58 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.510X40 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M10 40 65 14 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X45 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M10 45 115 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X50 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M10 50 165 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X60 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M10 60 2655 34 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X70 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M10 70 365 44 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X80 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X90 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.510X100 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.512X45 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M12 45 625 15 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.512X50 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M12 50 11,25 20 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.512X60 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.512X70 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M12 70 3125 40 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.512X80 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M12 80 41,25 50 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.512X90 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M12 90 5125 60 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.512X100 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M12 100 6125 70 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.512X110 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M12 110 71,25 80 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.512X120 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.516X60 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.516X70 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M16 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.516X80 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
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Sexkantskruvar med skaft DIN 931/1S0 4014
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Material Hallfasthetsklass Grundkroppens D L Ls Lg E K Sw DIN ISO
grundkropp yta min.  max.

K0870.516X90 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.516X100 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.516X110 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.516X120 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.520X70 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M20 70 115 24 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.520X80 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M20 80 21,5 34 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.520X90 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M20 90 315 44 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.520X100 stél 10.9 galvaniskt forzinkat M20 100 41,5 54 33,53 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.520X110 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M20 110 51,5 64 33,53 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.520X120 stal 10.9 galvaniskt forzinkat M20 120 61,5 74 33,53 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.210X40 stél 12.9 blank (svart) M10 40 6,5 14 18,9 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X45 stal 12.9 blank (svart) M10 45 115 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X50 stal 12.9 blank (svart) M10 50 16,5 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X60 stal 12.9 blank (svart) M10 60 26,5 34 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X70 stal 12.9 blank (svart) M0 70 365 44 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X80 stél 12.9 blank (svart) M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X90 stél 12.9 blank (svart) M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.210X100 stal 12.9 blank (svart) M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.212X45 stél 12.9 blank (svart) M12 45 625 15 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.212X50 stal 12.9 blank (svart) M12 50 1125 20 211 75 19 DIN931 -
K0870.212X60 stal 12.9 blank (svart) M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.212X70 stél 12.9 blank (svart) M12 70 3125 40 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.212X80 stal 12.9 blank (svart) M12 80 4125 50 211 75 19 DIN931 -
K0870.212X90 stal 12.9 blank (svart) M12 90 5125 60 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.212X100 stal 12.9 blank (svart) M12 100 61,25 70 211 75 19 DIN931 -
K0870.212X120 stal 12.9 blank (svart) M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.216X60 stal 12.9 blank (svart) M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.216X70 stal 12.9 blank (svart) M16 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.216X80 stal 12.9 blank (svart) M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.216X90 stal 12.9 blank (svart) M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.216X100 stal 12.9 blank (svart) M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.216X120 stal 12.9 blank (svart) M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.220X70 stal 12.9 blank (svart) M20 70 11,5 24 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.220X80 stél 12.9 blank (svart) M20 80 21,5 34 3353 125 30 DIN931 IS0 4014
K0870.220X90 stal 12.9 blank (svart) M20 90 31,5 44 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.220X100 stal 12.9 blank (svart) M20 100 41,5 54 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.220X120 stal 12.9 blank (svart) M20 120 61,5 74 3353 12,5 30 DIN931 IS0 4014
K0870.105X25 rostfritt stal A2 70 blank M5 25 5 9 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.105X30 rostfritt stal A2 70 blank M5 30 10 14 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.105X35 rostfritt stal A2 70 blank M5 35 15 19 879 35 8 DIN931 IS0 4014
K0870.105X40 rostfritt stal A2 70 blank M5 40 20 24 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.105X45 rostfritt stal A2 70 blank M5 45 25 29 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.105X50 rostfritt stal A2 70 blank M5 50 30 34 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.105X60 rostfritt stal A2 70 blank M5 60 39 44 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.106X30 rostfritt stal A2 70 blank M6 30 7 12 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.106X35 rostfritt stal A2 70 blank M6 35 12 17 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.106X40 rostfritt stal A2 70 blank M6 40 17 22 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.106X45 rostfritt stal A2 70 blank M6 45 22 27 11,05 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.106X50 rostfritt stal A2 70 blank M6 50 27 32 11,056 4 10 DIN931 ISO4014
K0870.106X60 rostfritt stal A2 70 blank M6 60 37 42 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.106X70 rostfritt stal A2 70 blank M6 70 47 52 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.108X35 rostfritt stal A2 70 blank M8 35 6,75 13 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.108X40 rostfritt stal A2 70 blank M8 40 11,75 18 1438 53 13 DIN931 SO 4014
K0870.108X45 rostfritt stal A2 70 blank M8 45 16,75 23 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.108X50 rostfritt stal A2 70 blank M8 50 21,75 28 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.108X60 rostfritt stal A2 70 blank M8 60 31,75 38 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.108X70 rostfritt stal A2 70 blank M8 70 41,75 48 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.108X80 rostfritt stal A2 70 blank M8 80 51,75 58 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.110X100 rostfritt stal A2 70 blank M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.110X40 rostfritt stal A2 70 blank M10 40 6,5 14 189 64 17 DIN931 -
K0870.110X45 rostfritt stal A2 70 blank M10 45 11,5 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.110X50 rostfritt stal A2 70 blank M10 50 165 24 189 6,4 17 DIN931 -
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K0870.110X60 rostfritt stal A2 70 blank M10 60 265 34 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.110X70 rostfritt stal A2 70 blank M10 70 36,5 44 189 6,4 17 DIN931 =
K0870.110X80 rostfritt stal A2 70 blank M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.110X90 rostfritt stal A2 70 blank M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.112X100 rostfritt stal A2 70 blank M12 100 61,25 70 211 75 19 DIN931 -
K0870.112X110 rostfritt stal A2 70 blank M12 110 71,25 80 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.112X120 rostfritt stal A2 70 blank M12 120 8125 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.112X45 rostfritt stal A2 70 blank M12 45 6,25 15 211 75 19 DIN931 -
K0870.112X50 rostfritt stal A2 70 blank M12 50 11,25 20 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.112X60 rostfritt stal A2 70 blank M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.112X70 rostfritt stal A2 70 blank M12 70 31,25 40 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.112X80 rostfritt stal A2 70 blank M12 80 4125 50 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.112X90 rostfritt stal A2 70 blank M12 90 5125 60 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.116X100 rostfritt stal A2 70 blank M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.116X110 rostfritt stal A2 70 blank M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.116X120 rostfritt stal A2 70 blank M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.116X60 rostfritt stal A2 70 blank M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.116X70 rostfritt stal A2 70 blank Mi6 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.116X80 rostfritt stal A2 70 blank M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.116X90 rostfritt stal A2 70 blank M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.605X30 rostfritt stal A4 70 blank M5 30 10 14 879 35 8 DIN931 SO 4014
K0870.605X35 rostfritt stal A4 70 blank M5 35 15 19 879 35 8 DIN931 IS0 4014
K0870.605X40 rostfritt stal A4 70 blank M5 40 20 24 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.605X45 rostfritt stal A4 70 blank M5 45 25 29 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.605X50 rostfritt stal A4 70 blank M5 50 30 34 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.605X60 rostfritt stal A4 70 blank M5 60 39 44 879 35 8 DIN931 ISO4014
K0870.606X30 rostfritt stal A4 70 blank M6 30 7 12 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.606X35 rostfritt stal A4 70 blank M6 35 12 17 11,05 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.606X40 rostfritt stal A4 70 blank M6 40 17 22 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.606X45 rostfritt stal A4 70 blank M6 45 22 27 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.606X50 rostfritt stal A4 70 blank M6 50 27 32 11,06 4 10 DIN931 IS0 4014
K0870.606X60 rostfritt stal A4 70 blank M6 60 37 42 11,05 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.606X70 rostfritt stal A4 70 blank M6 70 47 52 11,056 4 10 DIN931 SO 4014
K0870.608X35 rostfritt stal A4 70 blank M8 35 6,75 13 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.608X40 rostfritt stal A4 70 blank M8 40 11,75 18 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.608X45 rostfritt stal A4 70 blank M8 45 16,75 23 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.608X50 rostfritt stal A4 70 blank M8 50 21,75 28 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.608X60 rostfritt stal A4 70 blank M8 60 31,75 38 1438 53 13 DIN931 SO 4014
K0870.608X70 rostfritt stal A4 70 blank M8 70 41,75 48 1438 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.608X80 rostfritt stal A4 70 blank M8 80 51,75 58 14,38 53 13 DIN931 IS0 4014
K0870.610X40 rostfritt stal A4 70 blank M10 40 65 14 189 64 17 DIN931 -
K0870.610X45 rostfritt stal A4 70 blank M10 45 115 19 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X50 rostfritt stal A4 70 blank M10 50 165 24 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X60 rostfritt stal A4 70 blank M10 60 265 34 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X70 rostfritt stal A4 70 blank M0 70 365 44 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X80 rostfritt stal A4 70 blank M10 80 465 54 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X90 rostfritt stal A4 70 blank M10 90 565 64 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.610X100 rostfritt stal A4 70 blank M10 100 66,5 74 189 6,4 17 DIN931 -
K0870.612X45 rostfritt stal A4 70 blank M12 45 6,25 15 211 75 19 DIN931 -
K0870.612X50 rostfritt stal A4 70 blank M12 50 11,25 20 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.612X60 rostfritt stal A4 70 blank M12 60 2125 30 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.612X70 rostfritt stal A4 70 blank M12 70 31,25 40 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.612X80 rostfritt stal A4 70 blank M12 80 4125 50 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.612X90 rostfritt stal A4 70 blank M12 90 5125 60 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.612X100 rostfritt stal A4 70 blank M12 100 61,25 70 21,1 75 19 DIN931 -
K0870.612X110 rostfritt stal A4 70 blank M12 110 71,25 80 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.612X120 rostfritt stal A4 70 blank M12 120 81,25 90 21,1 7,5 19 DIN931 -
K0870.616X60 rostfritt stal A4 70 blank M16 60 12 22 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
K0870.616X70 rostfritt stal A4 70 blank Mi6 70 22 32 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.616X80 rostfritt stal A4 70 blank M16 80 32 42 26,75 10 24 DIN931 ISO4014
K0870.616X90 rostfritt stal A4 70 blank M16 90 42 52 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
K0870.616X100 rostfritt stal A4 70 blank M16 100 52 62 26,75 10 24 DIN931 SO 4014
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K0870.616X110 rostfritt stal A4 70 blank M16 110 62 72 26,75 10 24 DIN931 SO 4014

K0870.616X120 rostfritt stal A4 70 blank M16 120 72 82 26,75 10 24 DIN931 IS0 4014
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