Oljenivaglas aluminium med glasfonster

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Beskrivning

Material:

Hus, reflektor i aluminium.
Siktruta i akta klarglas.
Invéndig tétning i Viton®.

Utforande:
Siktruta glasklar, temperaturbestandig upp till 150 °C.
Packning asbestfri.

Anmaérkning:
Mycket bestindiga mot tryck och varme. Sikirutan i dkta glas ger optimalt
ljusgenomslapp och hogsta mojliga ythardhet.

Ritningsinformation:
1) Packning

2) Utvéndig tatning

3) Invandig tatning
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Artikeloversikt
Oljenivaglas aluminium, med glasfonster
Bestéllningsnr. D D1 D2 L L1 SW Atdragnings- Tryckbelastning
moment max. bar
max. Nm
K0246.29012 29,5 G1/2 12 10 9 27 18 20
K0246.34034 34,5 G3/4 16 12 10 32 24 20
K0246.42100 42,5 G1 23 12 10 40 - 20
K0246.292015 29,5 M20X1,5 12 10 9 27 18 20
K0246.423315 42,5 M33X1,5 23 12 10 40 - 20
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