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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Förzinkat stål
Lastkulor av polyamid PA 66

Anmärkning:
Kulrullar med plastlöpkulor är särskilt lämpliga för transport av känsligt
transportgods som glas eller polerade aluminium-, mässings- och stålplåtar.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.

Ritningsinformation:
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, bärkulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, bärkulor av ädelstål

Ritningar
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Artikelöversikt

Beställningsnr. Form DK D D1 H H1 H2 Bärighetstal C
(N)

Toleransring
lämplig för
kulrullar

K0761.115 B 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 100 K0766.024
K0761.122 B 22,2 36±0,080 45 30 9,6 2,8 200 K0766.036
K0761.130 B 30 45±0,080 55 37 13,6 4 250 K0766.045
K0761.215 C 15,8 24±0,065 31 21 9,5 2,8 100 K0766.024
K0761.222 C 22,2 36±0,080 45 30 9,6 2,8 200 K0766.036
K0761.230 C 30 45±0,080 55 37 13,6 4 250 K0766.045


