Fastogla vridbar 360 grader kvalitetsklass 8 ﬁqt

Artikelbeskrivning/produktbilder

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Stal.

Utforande:
Kvalitetsklass 8, kullagrat.
Plastbelagt, rott.

Anmarkning:

Kompakt och ldtt konstruktion som kan belastas helt frén alla hall. 4-faldig sakerhet
mot brott i alla belastningsriktningar.Vridbar 360°. Ledens svingomréde max. 180°.
Tack vare kullagret kan fastoglan &ven vridas under belastning.

Den vridbara fastoglan kan anvandas inom méanga omréaden, for savél lyft av last
som lastsakring.

For barkrafternas giltighet maste man alltid sékerstélla att dglan &r i linje med lasten.
Féstdglan maste ligga an plant mot stddytan och alltid vara helt iskruvad.
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Fastogla vridbar 360 grader kvalitetsklass 8

Ritningar
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Antal kardeler 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4
Lutningsvinkel < | 0° 0° 90° 90° | 0°-45° | 45°-60° | 0°-45° | 45°-60°
M10 600 | 1200 300 600 420 | 300 630 450
M12 1000 | 2000 500 1000 750 | 500 | 1100 | 750
M16 2000 | 4000 | 1120 | 2000 | 1500 | 1120 | 2360 | 1600
M20 4000 | 8000 | 2000 | 4000 | 2800 | 2000 | 4000 | 3000
M24 6300 | 12500 | 3150 | 6300 | 4250 | 3150 | 6300 | 4750
M30 10600 | 21200 | 5300 | 10600 | 7100 | 5800 | 11200 | 8000
M36 12500 | 25000 | 8000 | 16000 | 11200 | 8000 | 16800 | 12000
Artikeloversikt
Féstoglor vridbara 360 grader, kvalitetsklass 8
Bestallningsnr. B D D1 H H1 L L1 S SW Barférmaga
kg
K0770.1018 30 M10 38 105 50 18 46 13 30 300
K0770.1218 30 M12 38 105 50 18 46 13 30 500
K0770.1620 30 M16 38 105 50 20 46 13 30 1120
K0770.2030 34 M20 50 131 61 30 57 16 40 2000
K0770.2430 40 M24 58 153 68 30 70 19 48 3150
K0770.3035 40 M30 75 165 80 35 65 20 65 5300
K0770.3654 50 M36 85 205 95 54 90 22 75 8000
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