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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Automatstål 1.0718.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande:
Automatstål brunerat.
Blankt rostfritt stål.

Anmärkning:
Eftersom haptiken är bättre har en grövre räffling valts trots DIN.

Ritningsinformation:
Form A: utan stifthål

Ritningar

Artikelöversikt

Beställningsnr. Form Material
grundkropp

D D1 D3 D4 H K T

K0137.105 A automatstål M5 20 14 15 12 8 7
K0137.106 A automatstål M6 24 16 18 14 10 8
K0137.108 A automatstål M8 30 20 24 17 12 10
K0137.110 A automatstål M10 36 28 30 20 14 12
K0137.112 A automatstål M12 40 32 34 24 16 14
K0137.1052 A rostfritt stål M5 20 14 15 12 8 7
K0137.1062 A rostfritt stål M6 24 16 18 14 10 8
K0137.1082 A rostfritt stål M8 30 20 24 17 12 10
K0137.1102 A rostfritt stål M10 36 28 30 20 14 12
K0137.1122 A rostfritt stål M12 40 32 34 24 16 14


