Pendelstdd, justerbara, med 0-ring, Form K, POM-kula avplanad, plan

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikeloversikt

Beskrivning

Material:
Kropp i seghdrdat stal.
Kula Form K i POM.

Utforande:
Kropp seghérdad.
POM-kula vit.

Anmérkning:

Pendelstoden anvands for att sttta och spanna fast obearbetade och bearbetade

arbetsstycken.

Dessutom anvands de som anslag, stod och tryckstycken i fixtur- och

verktygsbygge.

Kulan &r vridsakrad.

Fordelar:

Den inbyggda 0-ringen haller fast kulan och skyddar mot smuts och frimmande

partiklar.
Det garanterar en jamn rorelse.

S~
H1
H=0.13

Bestallningsnr. Form B D2 D3 H H1 E SW Kul-@ Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0288.706X012 K 12 M6 6 95 15 11,5 10 7 2
K0288.706X025 K 25 M6 6 95 15 11,5 10 7 2
K0288.706X040 K 40 M6 6 95 15 11,5 10 7 2
K0288.708X012 K 12 M8 85 13 1,5 15 13 10 4
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Pendelstdd, justerbara, med 0-ring, Form K, POM-kula avplanad, plan

Kinn

Artikeldversikt
Bestallningsnr. Form B D2 D3 H H1 E SW Kul-0 Belastningsformaga
max. kN (endast vid
statisk belastning)
K0288.708X025 K 25 M8 85 13 1,5 15 13 10 4
K0288.708X040 K 40 M8 85 13 1,5 15 13 10 4
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