Positioneringsfdtter med innerganga och plan yta, Form D
Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Automatstal.

Utforande:
Satthardat och brunerat.

Anmérkning:
Positioneringsfotterna anvénds som stod, anslag och tryckstycken i fixturbygge och
allmin maskin- och apparatbyggnad.

Ritningar

Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Form D1 G H T E SW
K0298.410 D 13 M6 10 6 14,4 13
K0298.4151 D 13 M6 15 10 144 13
K0298.4101 D 17 M8 10 6 19,4 17
K0298.415 D 17 M8 15 6 19,4 17
K0298.4251 D 17 M8 25 16 19,4 17
K0298.4201 D 19 M10 20 10 21,9 19
K0298.4302 D 19 M10 30 15 21,9 19
K0298.4401 D 19 M10 40 15 21,9 19

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@Kkipp.com 1/2



(
Positioneringsfotter med innerganga och plan yta, Form D
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D1 G H T E SW
K0298.420 D 22 M12 20 10 25,2 22
K0298.425 D 22 M12 25 15 25,2 22
K0298.430 D 22 M12 30 20 25,2 22
K0298.440 D 22 M12 40 25 25,2 22
K0298.450 D 22 M12 50 25 25,2 22
K0298.4301 D 30 M16 30 20 33 30
K0298.4501 D 30 M16 50 25 33 30
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