Fixturfotter med innerganga, Form B hardad plan, slipad och hardad yta

Artikelbeskrivning/produktbilder

Ritningar

Artikeloversikt

Beskrivning

Material:
Kropp i seghérdat stél.

Utforande:
Kropp seghérdat och brunerad.
Kontaktytorna sétthdrdade.

Anmarkning:

Kinn

Fixturfotterna anvands for att stotta och spanna fast obearbetade och bearbetade
arbetsstycken och fixturer. Dessutom anvénds de som anslag, stod och tryckstycken

i fixtur- och verktygsbygge.
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Bestéllningsnr. Form D E G H T SW
K0301.206X20 B 9,5 2 M6 20 12 10
K0301.206X40 B 9,5 2 M6 40 12 10
K0301.210X32 B 16,5 3 M10 32 18 17
K0301.210X63 B 16,5 3 M10 63 18 17
K0301.212X32 B 18,5 3 M12 32 18 19
K0301.212X63 B 18,5 3 M12 63 18 19
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Fixturfotter med innerganga, Form B hardad plan, slipad och hardad yta

Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Form D E G H T SW
K0301.216X50 B 23 4 M16 50 24 24
K0301.216X100 B 23 4 M16 100 24 24
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