Gingade pluggar, Form B, med pafyliningssymbol och ventilationshal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:

Termoplast, polyamid 66.

Utforande:

Svart. Packningen asbestfri.

Temperaturomrade:
Temperaturbestindiga upp till 100 °C vid olja.

Ritningsinformation:

1) Packning
2) Ventilationshal
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Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Form D D1 L L1 SW Atdragnings-
moment
max. Nm

K0454.219014 B 19,5 G1/4 7 9 17 5
K0454.222038 B 22 G3/8 75 10 18 8
K0454.228012 B 28 G1/2 75 11 24 9
K0454.234034 B 34 G3/4 9 11 30 11
K0454.242100 B 42 G1 10,5 12 35 -
K0454.251114 B 51 G11/4 12 13,5 42 -
K0454.258112 B 58 G11/2 10 14,5 50 -
K0454.274200 B 74 G2 13,5 16 64 -
K0454.2191415 B 19,5 M14X1,5 7 9 17 5
K0454.2211615 B 21 M16X1,5 7,5 10 18 6
K0454.2261815 B 26 M18X1,5 7,5 10 21 7
K0454.2282015 B 28 M20X1,5 8 10 24 8
K0454.2282215 B 28 M22X1,5 8 11 24 10
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Gingade pluggar, Form B, med pafyliningssymbol och ventilationshal

Artikeloversikt

Bestéllningsnr. Form D D1 L L1 SW Atdragnings-
moment
max. Nm

K0454.2524015 B 52 M40X1,5 10 13 42 -
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