Platt Iasspak i zinkgods med ytterginga, ganginsats i brunerat stal

Artikelbeskrivning/produktbilder

Lossa
genom att lyfta

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Beskrivning

Material:
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Staldelar i hallfasthetsklass 5.8.

Utforande:
Greppspak med plastbeldggning.
Brunerade staldelar.

Anmérkning:

Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Dér L = 60 mm &r gangldngden 60 mm.

P4 begéran:

Ytterligare yttergangor, skruvlangder, farger och specialutféranden.
Mattet “H1” kan pé begéran levereras i andra langder mot pristillagg.

Ritningsinformation:
1) Plan &nde DIN EN ISO 4753
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Artikeldversikt
Lasspakar plana med yttergdnga
Bestéllningsnr. Féarg Grundkroppens Storlek X D D1 D2 H HI H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta tander
K0737.2062X15 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 191 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 15
K0737.2062X20 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 20
K0737.2062X25 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 25
K0737.2062X30 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 Mé 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 30
K0737.2062X35 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 Mé 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 35
K0737.2062X40 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 40
K0737.2062X45 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 45
K0737.2062X50 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 Mé 13,5 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 50
K0737.2062X55 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M6 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 55
K0737.2062X60 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 Mé 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 60
K0737.2082X15 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 135 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 15
K0737.2082X20 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 20
K0737.2082X25 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 25
K0737.2082X30 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 30
K0737.2082X35 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 135 185 19,1 285 6,5 17,8 292 32,2 65 745 101 20 35
K0737.2082X40 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 40
K0737.2082X45 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 292 32,2 65 745 101 20 45
K0737.2082X50 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 135 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 50
K0737.2082X55 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 55
K0737.2082X60 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M8 135 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 60
K0737.2102X15 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 15
K0737.2102X20 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 322 65 745 101 20 20
K0737.2102X25 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 322 65 745 101 20 25
K0737.2102X30 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 745 101 20 30
K0737.2102X35 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 322 65 745 101 20 35
K0737.2102X40 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 29,2 322 65 745 10,1 20 40
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Platt lasspak i zinkgods med ytterganga, ganginsats i brunerat stal
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Férg Grundkroppens Storlek X D DI D2 H H1 H2 H3 H4 A Al B Antal L
grundkropp yta tander
K0737.2102X45 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 135 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 45
K0737.2102X50 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 185 19,1 285 6,5 17,8 292 32,2 65 74,5 10,1 20 50
K0737.2102X55 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 1355 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 55
K0737.2102X60 ren orange RAL 2004 plast-belagd 2 M10 13,5 18,5 19,1 285 6,5 17,8 29,2 32,2 65 74,5 10,1 20 60
K0737.3082X15 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 8 91 11,7 22 15
K0737.3082X20 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 20
K0737.3082X25 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 8 91 11,7 22 25
K0737.3082X30 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 117 22 30
K0737.3082X35 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 8 91 11,7 22 35
K0737.3082X40 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 40
K0737.3082X45 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 45
K0737.3082X50 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 50
K0737.3082X55 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 55
K0737.3082X60 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M8 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 60
K0737.3102X15 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 15
K0737.3102X20 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 20
K0737.3102X25 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 117 22 25
K0737.3102X30 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 Mi0 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 30
K0737.3102X35 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 35
K0737.3102X40 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M0 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 40
K0737.3102X45 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 45
K0737.3102X50 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M10 16 212 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 50
K0737.3102X55 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 M0 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 55
K0737.3102X60 ren orange RAL 2004 plast-belagd 3 Mi0 16 21,2 22 37 10 238 38 42 80 91 11,7 22 60
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