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Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Grundkropp i rostfritt verktygsstål.
Spännbult i sätthärdningsstål.

Utförande:
Grundkroppens funktionsytor härdade och slipade.
Spännbultar oxiderade. Funktionsytorna härdade och slipade.

Anmärkning:
UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning är lämplig för fastspänning av
arbetsstycken som måste bearbetas runt om. Arbetsstyckena är fritt åtkomliga utan
störande kanter genom spännelement. Arbetsstyckena skruvas fast underifrån på
plangripen med tandning med en cylinderskruv. Plangripadaptern kan kan monteras
direkt på basmodulen med vridsäkring eller på påbyggnadsmodul H 75 mm med
vridsäkring.
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Ritningar

Artikelöversikt

UNILOCK plangripadapter för 5-axlig bearbetning

Beställningsnr. Mått

K0965.2007510 se ritning


