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Universalspannsystem, mjuka anslag

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Baslist, anslag och kilspannare i seghérdat stal.

Utforande:
Rafflor ythardade och slipade.
Spannsegment hardade och brunerade.

Anmarkning:
Spannsegmenten har beroende pa storlek 3 mm (K0903.08) eller 5 mm (K0903.12,
8 K0903.16) arbetsmén per spannback.
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Artikeloversikt
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Universalspannsystem, mjuka anslag
Artikeldversikt
Universalspannsystem, mjuka anslag
Bestallningsnr. A A B C D E F G H H L L0 L2 Spannkraft ca Vikt
min. max. Cylinderskruv kN kg
DIN 912
K0903.08 365 395 24 31 12H6 25 M5 M8x25 40 55 199 150 50 11 1,397
K0903.12 54 595 48 50 12F7 5 M8 M12x30 50 72 249 200 50 23 4,9
K0903.16 65 72 48 50 16F7 5 M8 M16x40 63 92 249 200 50 38 6,522
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