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Spannjarn

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning
.ﬂ‘,/ Material:
7 Spannjarn i hoghallfast aluminium.
Tillbehor i seghérdat stal.

Utforande:

Spannjarn anodiserade.

Tillbehor brunerade.

Anmérkning:

Spénnjarnen fasts direkt pé ett positioneringselement.

Hojden pa spannjarnen kan stéllas in individuellt med en cylinderskruv (justerhdjd
23-55mm). For spannhdjder pa 0-23 mm maéste en fisthylsa (K0850.700)

anvandas.
Artikeloversikt
Spannjarn
Bestéllningsnr. A B C D E F G H J K L M N P
K0842.30016025 25-55 100 45 34 24 26 235 17 22 24 25 85 27 M16 x 75
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