 Kogi2 e

Svangspannare

Artikelbeskrivning/produktbilder

Beskrivning

Material:
Seghérdat stal.
Kulknopp i plast.

Utforande:
Seghardad och brunerat.
Kulknopp i duroplast PF 31, svart.

Anmérkning:
* Tillaten handkraft for handtaget.

Tillbehdr:

Standardhandtag K0915.

Iskruvbara handtag med momentbegransning K0916.

Hallarmar for svingspannare K0912.03006010 och K0912.04007516.
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Slag
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Slag
Rekommenderad
spannposition Pt Startpunkt
\
Tt Slag
Lossningsposition
Artikeloversikt
Svéngspannare
Bestéllningsnr. Utférande 1 Handtag A A BCDEFGJKTLMN P R S T U V = Handkraft
min. max. Spénnkraft FH
N N
K0912.003232 vénster utan handtag 31,4 32,6 3046183010321425 M6 15 17 51 57,5 M4x8 M5 - - 800 150
K0912.004540 vénster utan handtag 44,1 45,9 4063 2538 13 4016 32 M8 20 22,5 69,5 78,1 M6x12 M6 - - 1200 200"
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Svangspannare
Artikeldversikt
Bestéllningsnr. Utférande 1 Handtag A A BCDEFGJKTLMN P R S T U V = Handkraft
min. max. Spénnkraft FH
N N
K0912.013232 vénster med handtag 31,4 32,6 3046183010321425 M6 15 17 51 57,5 M4x8 M5 20 73 800 150*
K0912.014540 vénster med handtag 44,1 45,9 4063 2538 1340 16 32 M8 20 22,5 69,5 78,1 M6x12 M6 25 107 1200 200*
K0912.103232 hoger utan handtag 31,4 32,6 3046183010321425 M6 15 17 51 575 M4x8 M5 - - 800 150*
K0912.104540 héger utan handtag 44,1 45,9 40632538 134016 32 M8 20 22,5 69,5 78,1 M6x12 M6 - - 1200 200*
K0912.113232 héger med handtag 31,4 32,6 3046183010321425 M6 15 17 51 57,5 M4x8 M5 20 73 800 150*
K0912.114540 hoger med handtag 44,1 45,9 4063 2538 1340 16 32 M8 20 22,5 69,5 78,1 M6x12 M6 25 107 1200 200*
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